
MCDJ 外觀尺寸 ø6, ø10
雙軸倍力缸

標準配管

軸向配管

代號
內徑 A B C C1 D D1 E G GB H I J K L L1 M N OA P PA PB QA QB R RA RB

  6 32 13.4 31 0.5 11 1.2 5.5 25 16 5.3 2.75 5.5 4.5 12 10 M3×0.5 5 ø4 0.3 31.4 12.8 2.7 6.7 M3×0.5×3 深 20.5 5.5

10 42 15 40 1 13 1 6.5 33 20 8 4 8 3.5 16 16 M4×0.7 5.5 ø6 0.3 41.4 14.4 3.5 7.5 M5×0.8×4 深 28.5 8

代號
內徑 S T U V W Z Z1 ZA ZB ZZ

  6 32 8 6.7 M3×0.5×3.5 深 M3×0.5×3 深 5   9 42 7 49

10 44.5 8 7.5 M3×0.5×4.5 深 M5×0.8×4 深 8 12 56 8.5 64.5
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