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MP41 搭配  MA**302 
高精度數位壓力傳感器 

符號

安裝程序
1. 鎖定固定座。

2. 裝上數位壓力傳感器。

3. 扣上ㄇ型環。 
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MAFR302 ─ 8A ─ □□ ─ E1 ─ □ ─ G

訂購代號 ( 三點組合 )

   型號

MACP302
MACT302
MAFR302
MAR302

數位壓力傳感器

E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD

配管口徑代號

  8A: 1/4  
10A: 3/8
15A: 1/2

* MAR302 型號，無此訂購選項。

(*)
過濾精度

無 : 5μm
40u: 40μm

配管口螺牙 
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

( 選用 ) 附屬配件

杯體材質 排水閥 (*)

無 : PC 內杯

M: 金屬杯

N: 尼龍內杯

無 : 半自動排水

D : 自動排水閥 (FMRF300)
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MP41 搭配  MA**401
高精度數位壓力傳感器 

1. 鎖定固定座。

2. 裝上數位壓力傳感器。

3. 扣上ㄇ型環。 

符號

安裝程序
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MAFR401 ─ 8A ─ □ ─ □ ─ E1 ─ □ ─ G

訂購代號 ( 三點組合 )

* MAR401 型號，無此訂購選項。

    型號

MACP401
MACT401
MAFR401
MAR401

數位壓力傳感器

E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD

配管口徑代號

8A: 1/4  
10A: 3/8
15A: 1/2

(*)
過濾精度

無 : 40μm
5u: 5μm

配管口螺牙 
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

外觀配色

無 : 黑 & 銀
W: 灰 & 白
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( 選用 ) 附屬配件

杯體材質 排水閥 (*)

無 : 金屬杯
無 : 半自動排水

D : 自動排水閥 (FMRF300)
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1. 鎖定固定座。

2. 裝上數位壓力傳感器。

3. 扣上ㄇ型環。 

MP41 搭配  MA**403
高精度數位壓力傳感器 

符號

安裝程序

3

2
1

MAFR403 ─ 8A ─ □□ ─ E1 ─ □ ─ G

訂購代號 ( 三點組合 )

* MAR403 型號，無此訂購選項。

   型號

MACP403
MACT403
MAFR403
MAR403

數位壓力傳感器

E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD

配管口徑代號

  8A: 1/4  
10A: 3/8
15A: 1/2

(*)
過濾精度

無 : 40μm
5u: 5μm

配管口螺牙 
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙
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( 選用 ) 附屬配件

杯體材質 排水閥 (*)

無 : PC 內杯

N: 尼龍內杯
無 : 半自動排水

D : 自動排水閥 (FMRF300)
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MP41 搭配  MA**501
高精度數位壓力傳感器 

1. 鎖定固定座。

2. 裝上數位壓力傳感器。

3. 扣上ㄇ型環。 

符號

安裝程序

MAFR501 ─ 8A ─ □□ ─ E1 ─ G

訂購代號 ( 三點組合 )

   型號

MACP501
MACT501
MAFR501
MAR501

數位壓力傳感器

E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD

配管口徑代號

20A: 3/4
25A: 1

配管口螺牙 
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙
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* MAR501 型號，無此訂購選項。
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( 選用 ) 附屬配件

杯體材質 排水閥 (*)

無 : PC 內杯

M: 金屬杯

N: 尼龍內杯

無 : 半自動排水

D : 自動排水閥 (FMRF300)
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