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NAMUR 電磁閥

MVSN-300 外觀尺寸
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NAMUR 電磁閥

MVSN 轉換板 /氣缸連結座

2-ø5.2×3 深 ( 轉換板 )
2-ø5.5×3 深 ( 本體 )
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2-ø5.2 貫通

2-ø9×5 深 ( 反側沉孔 )

3-G1/4

MVSN 系列電磁閥

MCQV2, MCQI2 系列氣壓缸

MVSN-300-C
氣缸連結座

PU 管
ex: UM 系列

標準型管接頭

ex: PL, PC 

連結座螺絲

內六角螺栓
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● 電磁閥不使用轉換板 : 5/2 單線圈

● 電磁閥使用轉換板 : 3/2 單線圈

● 轉換板上之消音片與線圈相反側 : NC 型 ( 常閉 )
● 轉換板上之消音片與線圈同側 : NO 型 ( 常開 )
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2-ø5.2 貫通

消音片
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氣缸連結座安裝

代號

型號 H W L 適用氣缸規格

  MVSN-220 70 44.3 40 MCQV2 ø40, ø50
MCQI2 ø40, ø50  MVSN-300 73 52 46.4
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ø8×18 深

(電磁閥鎖定孔 )
2-M5×0.8×8 深
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( 氣缸連結處 )
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( 導氣孔 )
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