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MCHJ 外觀尺寸 50~300
平行夾爪 ( 3 爪 )
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MCHJ-125~300

MCHJ-50~100

求心襯套尺寸

MCHJ-125~300 6-X1

6-X2
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 0
-0.02

T×TA 深

T×TA 深

代號

規格
A1 AB AC B1 BB BC BD BF C D E G G1 G2 H1 H2 K L

50   5 12 12   5   35   26   23 23 8 16 4 12   6.5   31 26   27   19 45

66 11.5 12 18   5   43   32   27 27 12 22 5 17 10   41 33   35   25 56

80   8 26 18   8   50   36   31 31 15 26.7 6 22 12   51.5 40.5   43.5   32 70

100 13.5 24 24 10   60   41   38 34 18 34.2 10 26 14   64 51   54   42 90

125 17 30 30 10   68   49   42.5 37 12.5 42.3 10 31 15.5   79 64   67   53 112

160 20 44 38 10.5   80   55   48 45 18 54.8 10 39 20 102 81   86   67.5 146

200 29 54 54 19.5 107   82   68 64 22 67.5 12 42 22 126 100 106   75 180

300 36.1 80 80 29.1 153.1 105.1 101.1 87.1 30 91 15 66 32 172 132.5 142 105 240

代號

規格
M N O P Q R S T TA U V W X1 X2

50 ø7.3×4.1 深 , ø4.3 貫通 , P.C.D.ø45 M5×0.8×8 深 M3 M5×0.8 M3   57 ø4H7×5 6-M3×0.5 7 1 2 3.9 ø5 ø3

66 ø9×5.1 深 , ø5.1 貫通 , P.C.D.ø56 M6×1.0×10 深 M5 M5×0.8 M5   74 ø4H7×8 6-M4×0.7 8 1 2 3.9 ø6 ø4

80 ø10.2×6.1 深 , ø6.8 貫通 , P.C.D.ø70 M8×1.25×12 深 M5 G1/8 M5   92 ø5H7×8 6-M6×1.0 10 1 2 3.9 ø8 ø6

100 ø10.5×6.5 深 , ø6.8 貫通 , P.C.D.ø90 M8×1.25×12 深 M5 G1/8 M5 114 ø5H7×8 6-M6×1.0 12 1 2 3.9 ø10 ø6

125 ø13.5×8.1 深 , ø8.6 貫通 , P.C.D.ø112 M10×1.5×15 深 M5 G1/8 M5 139 ø6H7×10 9-M6×1.0 14 1 2 3.9 ø10 ø6

160 ø13.5×8.1 深 , ø8.6 貫通 , P.C.D.ø146 M10×1.5×24 深 M5 G1/8 M5 179 ø6H7×10 9-M8×1.25 14 1 2 3.9 ø12 ø8

200 ø17×10.5 深 , ø10.3 貫通 , P.C.D.ø180 M12×1.75×25 深 M5 G1/4 M5 218 ø10H7×19 9-M10×1.5 20 1 2.5 4.9 ø14 ø10

300 ø18.5×12.2 深 , ø12.5 貫通 , P.C.D.ø240 M16×2.0×39.1 深 M5 G1/4 G1/8 292 ø10H7×19 9-M12×1.75 20 2 2.5 4.9 ø18 ø12
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