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METS2-14 外觀尺寸
滑台電動缸－螺桿驅動 (不附馬達 )

BC
馬達直結

BM
馬達下折

單位 : mm
行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

L
BC 349 399 449 499 549 599 649 699 749 799 849 899 949 999 1049 1099 1149 1199 1249
BM 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218 1268

A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100

M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5

N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14
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METS2-14 外觀尺寸
滑台電動缸－螺桿驅動 (不附馬達 )

BL
馬達左折

BR
馬達右折

單位 : mm
行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

L
BL 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218 1268
BR 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218 1268

A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100

M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5

N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14

L=268+ 行程

有效行程 126
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142 滑台原點

46±1 機械極限
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142 滑台原點

46±1 機械極限

63±1 機械極限
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