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對應現場總線元件 (EtherNet/IP)
MVE-100 搭配 MVSY-100

MVE-100-5B*

MVE-100M-5M*

2×3-Rc1/8

2×3-Rc1/8

2×N-Rc1/8
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電源插頭

通信插座

SI 單元

DI 單元 DO 單元

MVSY-100-5P
連座擋板

輸入插座 輸出插座

連座數 L S
2 109   62.3
3 121.9   75.2
4 134.8   88.1
5 147.7 101
6 160.6 113.9
7 173.5 126.8
8 186.4 139.7
9 199.3 152.6

10 212.2 165.5
11 225.1 178.4
12 238 191.3

連座數 L S
2 109   62.3
3 121.9   75.2
4 134.8   88.1
5 147.7 101
6 160.6 113.9
7 173.5 126.8
8 186.4 139.7
9 199.3 152.6

10 212.2 165.5
11 225.1 178.4
12 238 191.3

5 方口直配管型

5 方口連座型

4-ø4.5 貫通
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電源插頭

通信插座

SI 單元

DI 單元 DO 單元

輸入插座 輸出插座

4-ø4.5 貫通
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MVSY-100-5P
連座擋板

2-M5×0.8
外部引導口

2-M5×0.8
外部引導口
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