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對應現場總線元件 (EtherNet/IP)
MVE-156 搭配 MVSY-156 

MVE-156C*-5B*

MVE-156M*-5M*
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連座數 L S
2 118.2   70.5
3 135.7   88
4 153.2 105.5
5 170.7 123
6 188.2 140.5
7 205.7 158
8 223.2 175.5
9 240.7 193

10 258.2 210.5
11 275.7 228
12 293.2 245.5
代號

快速接頭 M
C4 (ø4) (13.8)
C6 (ø6) (14.7)
C8 (ø8) (19.3)

連座數 L S
2 118.2   70.5
3 135.7   88
4 153.2 105.5
5 170.7 123
6 188.2 140.5
7 205.7 158
8 223.2 175.5
9 240.7 193

10 258.2 210.5
11 275.7 228
12 293.2 245.5
代號
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C8 (ø8) (19.3)
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對應現場總線元件 (EtherNet/IP)
MVE-156 搭配 MVSP-156 

MVE-156C*-5B*P*

MVE-156M*-5M*P*
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5 方口直配管型

5 方口連座型

連座數 L S
2 118.2   70.5
3 135.7   88
4 153.2 105.5
5 170.7 123
6 188.2 140.5
7 205.7 158
8 223.2 175.5
9 240.7 193

10 258.2 210.5
11 275.7 228
12 293.2 245.5
代號

快速接頭 M
C4 (ø4) (13.8)
C6 (ø6) (14.7)
C8 (ø8) (19.3)
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5 170.7 123
6 188.2 140.5
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11 275.7 228
12 293.2 245.5
代號

快速接頭 M
C4 (ø4) (13.8)
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C8 (ø8) (19.3)
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