
MAR  MV* n 組MAER
調壓器 電磁閥

空氣調理組合（電空比例閥）

MAER 特點 
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無段壓力控制
以電氣比例信號實現對壓縮空氣的無段壓力控制。

高精度壓力控制 
搭載微電腦 PID 控制法則 , 實現高精度的壓力控制。 

認證 符合 IP65 與 CE 規範。

可搭配模組化  
MAER200, 210 系列可與 MA**302 系列組裝使用。 
MAER300, 310 系列可與 MA**401/ 403 系列組裝使用。

節能配管 VS 傳統配管
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多段壓力傳統配管，需較多調壓閥設定壓力。可簡化為實現多段壓力控制而架設的複雜回路。 
省空間．減少成本．節能
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直線性

調壓性能

重複性

遲滯

靈敏性

±1% 以下 (F.S.)

±0.5% 以下 (F.S.)

±0.5% 以下 (F.S.)

±0.2% 以下 (F.S.)

                     最大流量

         MAER200, 210: 1500 L/min

         MAER300, 310: 4000 L/min

      壓力源	 1.0 MPa

    設定壓力	 0.6 MPa
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