
特點
● 消除兩軸間因連結誤差，所產生的干涉現象。

● 可適度放大配合件之加工精度。

● 可節省，為減少連結公差所需的配合時間；容易安裝，即使無經
驗者也可輕易作業。

● 符合體積小，高抗拉、抗壓強度要求。

● 節省耗時的另件加工、活塞環及密封環的維修費用，降低製造成
本。

使用注意事項
● 勿使用於萬向接頭。

● 不能拆解後再使用。

● 必需添加潤滑劑。

● 周圍溫度 +5~+60°C
● 勿使用連接軸底部的螺紋，從底部位置退 1~2 轉為適當。

MFC ─ 1012 T ─ M12×1.5

訂購代號

型號 螺牙尺寸  型式

T: 標準型

S: 短型

F: FAC 型

L: LB 型

MFC 系列
氣缸浮動接頭

此螺牙尺寸
為表格 M 值

使用範例
浮動接頭

平行、角度偏差自行調整

推動方向

氣壓缸



MFC 外觀尺寸 
氣缸浮動接頭
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型號
適用
缸徑

(mm)

A B
C øD E F G H M

P
S

容許
誤差

U

搖動
角度

使用
壓力

最大拉張
壓縮力

(N)

重量 
(g)尺寸 公差尺寸公差 尺寸 公差

MFC-1003T 6   24.5
±0.5

7
±0.5

8 12   2 3   3.5   8 M3×0.5 7
±0.5

M3×0.5×H2.5×B6

0.5

±5°

氣壓缸
0.7MPa
(max.)
以下

      19    10
MFC-1004T 8   26 8 9 12   2 □4   4   8 M4×0.7 7 M4×0.7×H3.5×B8       54    10
MFC-1005T 10,15   38

±1.0

14

±1.0

15 18   3 □5   5 10 M5×0.8 8.5

±1.0

M5×0.8×H4×B8     123    20
MFC-1006T 15   38 14 15 18   3 □6   5 10 M6×1.0 8.5 M6×1.0×H5×B10     123    20
MFC-1008T 20   50 18 20 24   4 □8   7 13 M8×1.25 12 M8×1.25×H6×B13

氣壓 /
油壓缸
3.5MPa
(max.)
以下

  1100    90
MFC-1010T 25,30   61 20 22 26   5 □10   8 17 M10×1.25/1.5 14 M10×1.25/1.5×H6×B17

0.75
  2500   110

MFC-1012T 40   58 20 22 28   5 □12   8 17 M12×1.25/1.5/1.75 12 M12×1.25/1.5/1.75×H7×B19   4400   110
MFC-1014T 40   70 21 24 35   7 □14   9 22 M14×1.5 17 M14×1.5×H8×B22 1   6000   250
MFC-1016T 50,63   90

±2.0

26

±2.0

28 45   9 □18 13.5 27 M16×1.5 23

±2.0

M16×1.5×H8×B23
1.25

11000   500
MFC-1018T 50,63   90 26 28 45   9 □18 13.5 27 M18×1.5 23 M18×1.5×H8×B24 11000   500
MFC-1020T 80 103 30 32 50   8 □22 16 32 M20×1.5 27 M20×1.5×H8.5×B30

2
18000   720

MFC-1022T 80 103 30 32 50   8 □22 16 32 M22×1.5 27 M22×1.5×H10×B32 18000   720
MFC-1024T 100 123 38 38 61 12 □26 19 41 M24×1.5 33 M24×1.5×H11×B35.5

2.5
28000 1300

MFC-1026T 100 123 38 38 61 12 □26 19 41 M26×1.5 33 M26×1.5×H11×B35 28000 1300
MFC-1027T 125 154 56 58 63.5 19 □29 20 41 M27×2.0 33 M27×2.0×H10×B50 28000 1620
MFC-1030T 125,140 154 56 58 63.5 19 □29 20 41 M30×1.5/2.0/3.5 33 M30×1.5/2.0/3.5×H10×B46 3 54000 1610
MFC-1036T 140,160 184 69 70 75 20 □35 23 50 M36×1.5/2.0 42 M36×1.5/2.0×H10×B50

4
71000 2820

MFC-1039T 140,160 184 69 70 75 20 □35 23 50 M39×1.5 42 M39×1.5×H10×B50 71000 2820
MFC-1040T 160 194 74 74 85 15 □43 25 69 M40×1.5/2.0 40 M40×1.5/2.0×H12×B65

5
71000 4300

MFC-1045T 160 194 74 74 85 15 □43 25 69 M45×1.5/2.0 40 M45×1.5/2.0×H12×B65 71000 4300
MFC-1050T 160 210 70 70 105 16 □53 35 85 M50×2.0 55 M50×2.0×H13×B65 6 80000 6980
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Model A B C D E F H I K L R M N P Illustration
fig no.

Permissible 
U deviation

Rot. 
angle Weight (g)

DIM. TOL.
MFC-1008L   68 44 15 26 – 19 11 4 9 29 9 M8×1.25 M8×1.25 12

±1.0 圖 1

0.5

±0.5°

  150
MFC-1010L   84 44 19 26 – 24 12 5 9 35 10 M10×1.25/1.5 M10×1.25/1.5 14

0.75
  200

MFC-1012L   81 44 19 26 – 24 12 5 9 35 10 M12×1.25/1.5/1.75 M12×1.25/1.5/1.75 12   200
MFC-1014L 114 69 22 36 – 40.5 21 10 14 56 15 M14×1.5 M14×1.5 17 1   600
MFC-1016L 163 61 28 32 32 76 32 15 11 90 17 M16×1.5 M18×1.5 23

±2.0 圖 2

1.25
1150

MFC-1018L 163 61 28 32 32 76 32 15 11 90 17 M18×1.5 M18×1.5 23 1150
MFC-1020L 193 68 35 36 36 89 40 20 14 109 21 M20×1.5 M22×1.5 27

2
1900

MFC-1022L 193 68 35 36 36 89 40 20 14 109 21 M22×1.5 M22×1.5 27 1900
MFC-1024L 214 69 42 36 36 95 45 20 14 113 21 M24×1.5 M26×1.5 33

2.5
2800

MFC-1026L 214 69 42 36 36 95 45 20 14 113 21 M26×1.5 M26×1.5 33 2800

搭配 T 型式浮動接頭
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型號
A B C øD E H J T M P

圖號
容許誤差

U
搖動
角度

使用壓力 重量 (g)
尺寸 公差 尺寸 公差

MFC-1008F   36

±1.0

  25 52 24 40 13 6.6 6 M8×1.0/1.25 12

±1.0 圖 1

0.5

±0.5°

氣壓 /
油壓缸
3.5MPa

 以下

130
MFC-1010F   48   32 56 26 44 17 6.6 9 M10×1.25/1.5 14

0.75
235

MFC-1012F   46   32 56 28 44 17 6.6 9 M12×1.25/1.5 12 240
MFC-1014F   59   38 80 35 60 22 11 11.6 M14×1.5 17 1 510
MFC-1016F   77

±2.0

  74 – 45 45 27 11 15 M16×1.5 23

±2.0 圖 2

1.25
1120

MFC-1018F   77   74 – 45 45 27 11 15 M18×1.5 23 1120
MFC-1020F   90 100 – 50 62 32 14 21 M20×1.5 27

2
2280

MFC-1022F   90 100 – 50 62 32 14 21 M22×1.5 27 2280
MFC-1024F 107 100 – 60 70 41 14 21 M24×1.5 33

2.5

2870
MFC-1026F 107 100 – 60 70 41 14 21 M26×1.5 33 2870
MFC-1027F 117 100 – 63.5 70 41 14 21 M27×2.0 33 3070
MFC-1030F 117 100 – 63.5 70 41 14 21 M30×1.5/2.0/3.5 33 3070
MFC-1036F 133 130 – 75 95 50 16 25 M36×1.5/2.0 40

3
5790

MFC-1045F 147 160 – 85 110 69 16 22 M45×1.5/2.0 39 8600

搭配 S 型式浮動接頭
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適用
缸徑
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A C
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P
M N 容許誤差

U
搖動
角度

最大拉張
壓縮力

(N)

重量 
(g)尺寸 公差 尺寸 公差 尺寸 公差

MFC-1008S 20   36

±1.0

  6

±1.0

24   4 □8   6.5 13 12

±1.0

M8×1.0/1.25 M8×1.0/1.25 0.5

±0.5°

  1100    60
MFC-1010S 25,30   48   9 26   5 □10   8 17 14 M10×1.25/1.5 M10×1.25/1.5

0.75
  2500     97

MFC-1012S 40   46   9 28   5 □12   8 17 12 M12×1.25/1.5 M12×1.25/1.5   4400   100
MFC-1014S 40   59 11 35   7 □14   9 22 17 M14×1.5 M14×1.5 1   6000   220
MFC-1016S 50,63   77

±2.0

13

±2.0

45   9 □18 13 27 23

±2.0

M16×1.5 M18×1.5
1.25

11000   480
MFC-1018S 50,63   77 13 45   9 □18 13 27 23 M18×1.5 M18×1.5 11000   480
MFC-1020S 80   90 18 50 10 □22 16 32 27 M20×1.5 M20×1.5

2
18000   660

MFC-1022S 80   90 18 50 10 □22 16 32 27 M22×1.5 M20×1.5 18000   660
MFC-1024S 100 107 20 60 12 □26 19 41 33 M24×1.5 M26×1.5

2.5

28000 1190
MFC-1026S 100 107 20 60 12 □26 19 41 33 M26×1.5 M26×1.5 28000 1180
MFC-1027S 125 117 20 63.5 19 □29 20 41 33 M27×2.0 M30×1.5 28000 1380
MFC-1030S 125,140 117 20 63.5 19 □29 20 41 33 M30×1.5/2.0/3.5 M30×1.5/2.0/3.5 36000 1420
MFC-1036S 140,160 133 25 75 20 □35 22 50 40 M36×1.5/2.0 M36×1.5/2.0

3
55000 2800

MFC-1045S 140,160 147 29 85 15 □43 24.5 69 39 M45×1.5/2.0 M45×1.5/2.0 55000 4300

MFC 外觀尺寸 
氣缸浮動接頭
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