
壓力傳感器 / 壓力錶

MP*/ PG* 系列

搭配選用表
標準型  ➊ 標準型 ( 適用 MP41)  ➋ 另加購 (T 型連接塊 T8: Rc1/4 + 轉接頭 : R1/4→Rc1/8)

➌ 另加購 ( 外接壓力錶連座組 )  ➍ 另加購 ( 外接壓力錶連座組 + 轉接頭 : R1/8→Rc1/4)

型號
壓力傳感器 高精度數位壓力傳感器 壓力傳感器

數位式壓力
錶

壓力錶 真空壓力錶

MP10-F1 MP30 MP41 MP48E MP50
MP75 MPS MPG-60 PG PGV

圖示

型號 接續口徑 R1/8 R1/8 ― R1/8 R1/4 R1/8 R1/8 ― R1/8

MACP200 Rc1/8

MACP302 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➍ ➋ ➌ ➌
MACP400 Rc1/4

MACP401 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➍ ➌ ➌
MACP402 Rc1/4

MACP403 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➍ ➌ ➌
MACP501 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➍ ➋ ➌ ➌
MACT200 Rc1/8

MACT302 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➌
MACT400 Rc1/4

MACT401 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➍ ➌ ➌
MACT403 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➍ ➌ ➌
MACT501 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➍ ➋ ➌ ➌
MAFR200 Rc1/8

MAFR302 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➌
MAFR400 Rc1/4

MAFR401 ― ➊ ➌ ➌ ➌
MAFR403 ― ➊ ➌ ➌ ➌
MAFR501 ― ➊ ➌ ➌ ➌
MAR200 Rc1/8

MAR302 ― ➋ ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➌
MARV302 Rc1/8

MAR400 Rc1/4

MAR401 ― ➊ ➌ ➌ ➌
MAR403 ― ➊ ➌ ➌ ➌
MAR501 ― ➊ ➌ ➌ ➌



壓力傳感器 / 壓力錶

MP* 安裝程序

1  標準型 ( 適用 MP41)

2  另加購 (T 型連接塊 T8 + 轉接頭 )

T 型連接塊 T8 (Rc1/4)

壓力傳感器

數位壓力傳感器 MP41

固定座 ㄇ型環

轉接頭 (R1/4→Rc1/8)

3  另加購 ( 外接壓力錶連座組 )

數位壓力傳感器

Rc1/8

外接壓力錶連座組

R1/8

4  另加購 ( 外接壓力錶連座組 + 轉接頭 )

Rc1/8

數位壓力傳感器

外接壓力錶連座組

轉接頭 (R1/8→Rc1/4)

R1/4

A ─ MAR302─ □
外接壓力錶連座組 / 訂購代號

型號

MAR302
MAR401

訂購代號 適用型號
1/8"

M2.6

A─MAR302─□ MAR302, MAFR302
A─MAR401─□ MAR401, MAFR401

A─MAR302─□  
( 與 302 共用 )

MAR401-W, MAFR401-W
MAR403, MAFR403
MAR501, MAFR501

配管口螺牙

無 : Rc 牙
NPT: NPT 牙

* 鎖緊扭力建議值 : 牙孔 (1/8 ") 為 1.5~2.5 Nm，螺絲 (M2.6) 為 0.3~0.5 Nm。



壓力傳感器 / 壓力錶

MP* 配件

傳感器

配件
MP10 MP48E MP50

MP75 MP400 MP7800
MP800 MPG-60 MPDS

MPGS
MF01

MFP01
MF02

MFP02 MFPS MFS

MP-A5
MP-A6
MP-A8
MP-A9
MP-A10
MP-A11
MP-A18
MP-A19
MP-A20
MP-A21
MP-A22
MP-A23
MP-A26
MP-A27
MP-A28
MP-A29
MP-A30
MP-B2
MP-B3
MP-B4
MP-C2
MP-C3
MP-C4
MP-D2
MP-E1
MP-E2
MP-FA
MP-FB
MP-FC

類型 型號

壓力傳感器 MP10

高精度數位
壓力傳感器

MP30, MP41, MP48E, 
MP50,  MP75

多功能控制器 MP400

類型 型號

微差壓傳感器 MP7800, MP800, MPDS

數位式壓力錶 MP23, MPG-60

間隙傳感器 MPGS

流量傳感器 MF01, MF02, MFS

流量 & 壓力傳感器 MFP01, MFP02, MFPS 

型號 說明

MP-A 固定架

MP-B 面板接合器

MP-C 面板接合器 +  前保護蓋

MP-D M8,3(4) Pin 母頭連接線

MP-E 節流閥

MP-F 傳感器連接器
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