
真空用過濾器

真空相關配件

* 1. 濾芯長度 : 15 mm 型的過濾面積。 
* 2. 濾芯長度 : 25 mm 型的過濾面積。

可對應各種真空配管的真空過濾器

包裝 1 個／袋

訂購代號 / VFU ( 管型 )

1 3 6 7 84 52

VF U 1 ─  66 ─  15 P  

代號 0 1 2 3
過濾面積 cm2 1.4 2.8 *1 4.7 *2 7.5 12.5

適用管徑 適用螺牙尺寸

代號 180180 33 44 66 88 1010 M3M3 55
尺寸 mm ø1.8 ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 M3×0.5 M5×0.8

代號 15 25
長度 mm 15 25

代號 P
長度 mm 樹脂

3 特性 

4 連接形狀．連接尺寸

5 濾芯長度 ( 僅適用 VFU1) 

代號 無 -NH
托架 附 不附

7 托架 6 本體材質 ( 僅適用 VFU1,2,3) 

1 型號  2 形狀 U: 小型聯管型

VFU ( 管型 ) 特點

  可簡單安裝於配管之中，管道阻力小而穩定

  濾芯尺寸 ( 過濾面積 ) 可從 2 種之中選擇 ( 僅限 VFU1 型 )
 可根據灰塵量和濾芯更換週期，從 2 種之中選擇。

  IN 側、OUT 側的連接形狀，可從快速接頭和內螺牙型中選擇

 能與各種產品組合使用，尤其組合極小型接頭使用，為節省空間的理想選擇。

  提供對應「不使用銅金屬」的「-S3 規格」

  密封橡膠材質採用耐臭氧性優良的 HNBR 或 FKM

極小型管接頭安裝示例

* 不適用 VFU0 型和連接尺寸 ø3mm。

8  -S3 規格 ( 選配 )

代號 無 -S3
金屬材質 標準 不使用主成份為銅的材質

密封橡膠 標準 HNBR 或 FKM
開口環色 淺灰色 深藍
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VFU2 型 VFU1 型

固定用托架 固定用托架

VFU
  VFU2,3 型

  VFU0,1 型

  S3 規格 ( 選購 )

  最小容量型，非常適合用於對真空系統的高循環化有要求的產業
 如下圖，VFU0, 1 型可裝配於狹窄處。



真空用過濾器

真空相關配件

包裝 1 個／袋

訂購代號 / VFB ( 大容量扁平型 ), VFR ( 大容量 60cm3 杯貯容量 ) 

訂購代號 / VFL ( 大容量 90cm3 杯貯容量 ) 

1

1

3

3

5

5
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2

2

VF B 20 ─  6 ─  6 

VF L 360 ─  16 ─  10M 

代號 20
過濾面積 20 cm2

代號 6 8 10 12 16
管外徑 mm ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

代號 6 8 10 12 16
管外徑 mm ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

代號 無

尺寸 排氣迴路用大氣開放型 ( 僅適用 VFR)

代號 B R
形狀 大容量扁平型 大容量 60cm3 杯貯容量

代號 無 -W
顏色 黑色 淺灰色

代號 1M 5M 10M 200M
過濾度 μm 1 5 10 200

代號 無 -NB
支架 附支架 不附

3 過濾器尺寸 

4 IN 側 連接尺寸

5 OUT 側 連接尺寸

2 形狀

代號 360
流量 360 ℓ/min (ANR)

3 處理流量

6 外觀顏色

5 過濾精度

6 支架

1 型號

1 型號  2 形狀 L: 大容量 90cm3 杯貯容量

特點

特點

  一按即可拆卸防塵盒，防止灰塵飛散

  安裝於真空吸盤和真空產生器，或者真空幫浦與
裝置之間的真空迴路

  流量為 360 ℓ/min (ANR)  ，重視流量的大容量型

  可根據用途從 4 種過濾精度中選擇

 過濾精度 : 1、5、10、200 μm。

  連接形狀，選擇豐富

 連接形狀可從管用錐型內牙、平行內牙，快速接頭之中選擇。

快速接頭

代號 10 12 16
管外徑 mm ø10 ø12 ø16

管用錐型內牙 管用平行內牙

代號 03 04 06 G3 G4 G6
尺寸 R3/8 R1/2 R3/4 G3/8 G1/2 G3/4

4 連接形狀．連接尺寸

  VFB 大容量扁平型

  VFR 大容量 60cm3 杯貯容量

  VFL 大容量 90cm3 杯貯容量

  利用旋風除塵效果和濾芯去除從真空產生器和真
空幫浦吸入的灰塵和水分

  大容量塵盒，減少保養次數

  可選擇安裝於真空產生器排氣側的排氣迴路設備



真空用過濾器

真空相關配件

包裝 1 個／袋

訂購代號 / VFJ ( 小型插件 ) 

配管範例

1 32

VF J 44

代號 33M 44 66 1/8-1/8
管外徑 mm ø3 ø4 ø6 ø3.2

3 連接尺寸

1 型號  2 形狀 J : 小型插件

特點

  適合非內置過濾器的單體型真空產生器

  將本體和插件一體化

	 樹脂材質使用 PP，降低價格。

  插座內部帶過濾功能

真空吸盤壓縮空氣

真空產生器

灰塵

聯管型過濾器 (VFU等)

真空產生器
VRL

壓縮空氣

大氣開放型
VFR

灰塵

灰塵 灰塵

壓
縮
空
氣

真空產生器VLM
真空產生器VVV 旋轉式真空幫浦 RPV

大容量真空用過濾器
VFL

大容量真空用過濾器
VFL

 管型 (VFU)、大容量扁平型 (VFB)
安裝於真空吸盤和真空產生器，或真空幫浦與裝置之間使用。 
去除從真空吸盤或裝置進入的粉塵，防止真空產生器或者真空幫浦的故障。

 VFU  VFL

 VFJ

 VFR, VFB

 大容量 90cm3 杯貯容量型 (VFL)
連接於吸入流量特大的大流量真空產生器或真空幫浦附近，去除吸入的灰塵，防止大流量真空產生器和真空幫浦的故障。

 大容量 60cm3 杯貯容量型 大氣開放型 (VFR)
大氣開放型的VFR安裝於顆粒�粉狀搬運用真空產生器VRL型的排氣側使用。 
* 用於吸著搬運粉狀顆粒時，請洽業務諮詢。

影片

真空過濾器的使用範例
https://www.pisco.co.jp/product/j/j03/#product-video

形狀 VFU0 VFU1 VFU2 VFU3
使用流體 空氣

使用壓力範圍 -100~0 kPa
過濾精度 *1 5 μm ( 捕集率 95%)
使用溫度範圍 0~60ºC ( 不凍結 )

過濾面積 (cm2) 0.1 2.8 *2

4.7 *3 7.5 12.5

使用流體 空氣

使用壓力範圍 -101~0 kPa
過濾精度 *1 1, 5, 10, 200 μm ( 捕集率 95%)
使用溫度範圍 0~60ºC ( 不凍結 )
過濾面積 64.4 cm2

處理流量 *2 360 ℓ/min(ANR)
杯貯容量 90 cm3)
真空破壞壓力 *3        0.1 MPa 以下

使用流體 空氣

使用壓力範圍 -100~0 kPa
過濾精度 *1 5 μm ( 捕集率 95%)
使用溫度範圍 0~60ºC ( 不凍結 )

過濾面積
連接尺寸 33M, 44, 1/8-1/8: 0.8 cm2

連接尺寸 66: 1.1 cm2

形狀 VFR VFB
使用流體 空氣

使用壓力範圍 -100~0 kPa
過濾精度 * 10 μm
使用溫度範圍 0~60ºC ( 不凍結 )
過濾面積 20 cm2

規格

*1. 根據 PISCO 測量條件。 *2. 濾芯長度 : 15mm 時的值。
*3. 濾芯長度 : 25mm 時的值。

* 根據 PISCO 測量條件。

*1. 根據 PISCO 測量條件。
*2. 處理流量為過濾精度為 5μm，壓力損失為 3 kPa 時的數值。
*3. 以真空破壞為目的，而施加瞬時正壓時的內部壓力允許值。

*1. 根據 PISCO 測量條件。
*2. 施加正壓時，真空破壞的耐壓力最大為 0.2 MPa。

  VFJ 小型插件



真空用過濾器

真空相關配件

管型

VFU
聯管內牙型

型式
VFU 3 -M- 5 P 7 8

VFU0-M3M3 7

VFU1-55-15P 7 8

VFU1-55-25P 7 8

VFU
聯管型

型式
VFU 3 -øD- 5 P 7 8

VFU0-180180 7

VFU0-33 7

VFU1-33-15P 7

VFU1-33-25P 7

VFU1-44-15P 7 8

VFU1-44-25P 7 8

VFU1-66-15P 7 8

VFU1-66-25P 7 8

VFU2-44P 7 8

VFU2-66P 7 8

VFU3-66P 7 8

VFU3-88P 7 8

VFU3-1010P 7 8

大容量型
(60cm3 杯貯容量 )

VFR
聯管型

型式
VFR20-øD-øD 6

VFR20-6-6 6

VFR20-8-8 6

VFR20-10-10 6

VFR20-12-12 6

VFR20-16-16 6

VFR
聯管大氣開放型

型式
VFR20-øD 6

VFR20-6 6 VFR20-12 6

VFR20-8 6 VFR20-16 6

VFR20-10 6

大容量型
(90cm3 杯貯容量 )

VFL
快速接頭型快速接頭型

型式
VFL360-øD- 5 6

VFL360-10-1M 6

VFL360-10-5M 6

VFL360-10-10M 6

VFL360-10-200M 6

VFL360-12-1M 6

VFL360-12-5M 6

VFL360-12-10M 6

VFL360-12-200M 6

VFL360-16-1M 6

VFL360-16-5M 6

VFL360-16-10M 6

VFL360-16-200M 6

VFL
內牙型

型式
VFL360-R- 5 6

管用錐形牙

VFL360-03-1M 6

VFL360-03-5M 6

VFL360-03-10M 6

VFL360-03-200M 6

VFL360-04-1M 6

VFL360-04-5M 6

VFL360-04-10M 6

VFL360-04-200M 6

VFL360-06-1M 6

VFL360-06-5M 6

VFL360-06-10M 6

VFL360-06-200M 6

管用平形牙

VFL360-G3-1M 6

VFL360-G3-5M 6

VFL360-G3-10M 6

VFL360-G3-200M 6

VFL360-G4-1M 6

VFL360-G4-5M 6

VFL360-G4-10M 6

VFL360-G4-200M 6

VFL360-G6-1M 6

VFL360-G6-5M 6

VFL360-G6-10M 6

VFL360-G6-200M 6

* 圖片為附支架的類型。

大容量扁平型

VFB
聯管型

型式
VFB20-øD-øD 6

VFB20-6-6 6

VFB20-8-8 6

VFB20-10-10 6

VFB20-12-12 6

VFB20-16-16 6

小型插件

VFB
插件型

型式
VFJøDøD

VFJ33M VFJ66
VFJ44 VFJ1/8-1/8M

* 圖片為附托架的類型。
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2,3 型

0,1 型

0,1 型

VFU

VFU

VFL

VFB

VFR

0, 1 型

* 圖片為附托架的類型。

2, 3 型

托架

托架

濾芯

濾芯

O 型環

濾芯

濾芯

濾芯

O 型環

隔板

導流板

支架

替換濾芯
過濾器濾芯

真空過濾器 濾芯型號
VFU0- VFE010B08
VFU1- -15P VFE015B01
VFU1- -25P VFE025B01

真空過濾器 濾芯型號
VFL360- -1M- VFE360-1M
VFL360- -5M- VFE360-5M
VFL360- -10M- VFE360-10M
VFL360- -200M- VFE360-200M

型號
VFE20

型號
VFE20

型號
S55

型號
VFLB360

型號
VFLD360

型號
VFLS360

型號
60×2

真空過濾器 托架型號
VFU0- VFUH002P09
VFU1- - P VFUH010P01

真空過濾器 托架型號
VFU2- P VFUH2
VFU3- P VFUH3

真空過濾器 濾芯型號
VFU2- P VFE2
VFU3- P VFE3


