
固定座單體 訂購代號

真空吸盤

1 真空吸盤  2 通用固定座形狀 ( 如下表 )

3 吸盤連接方式

訂購代號 選 配  

1 2 9 106 873 4 5

VP C ─ M4 ─ 6 ─ 4J ─ DC ─ ECV ─ FH ─ F30 ─ S3
包裝 1 個／袋

型式
固定式 彈簧式

迷你 標準 迷你 纖細 標準 外置彈簧 低發塵

上
面
真
空
端
口

代 號 MA A MC SC C OC LFC

形 狀

連接 
代號

側
面
真
空
端
口

代 號 MB B MD − D OD LFD

形 狀 −

連接 
代號

−

直
接
安
裝
型

代 號 ME E − − F * 連接代號 : G1 ~ G4 的固定
座可與 VPE 固定座組合使
用。

形 狀 − −

連接 
代號

− −

●通用固定座 ( 輕量 / 薄型 )
型式 上面真空端口 側面真空端口 兩側真空端口

彈
簧
式(
輕
量)

代 號 HC HD HDW

形 狀

連接 
代號

直
接
安
裝
型
固
定
式(

薄
型)

代 號 − HE HEW

形 狀 −

連接 
代號

−

T4

G1 G1G2 G2
G3 G3G4 G4

T4 T4T8 T8 T8T8 T8 T8T8
M4 M4 M4M4 M4 M4M6 M6 M6M6 M6 M6

H3 H3H3

M10 M10M20 M20

G1 G1G2 G2
G3 G3G4 G4

T4 T4T4 T8 T8T8 T8 T8T8
M4 M4M4 M4 M4M4 M6 M6M6 M6 M6M6

H3H3

M10M10 M20M20

M4 M6
T15 T40

T8
M4 M6

T15 T40
T8

M4 M6

T15 T40

T8
M4 M6

T15 T40
T8

M4 M6

T15 T40

●專用固定座 * 無法安裝其他形狀的吸盤。

橢
圓
型

代 號 A B

形 狀

上面真空端口 側面真空端口

連接代號

包
裝
袋
用

代 號 A E

形 狀

固定式 直接安裝型

連接代號

代號 H3 T4 T8 M4 M6 M10 M20 G1 G2 G3 G4 T15 T40 E10 E20 PB8 PB15

連接方式 插入 ( 直接連接 ) 嵌入 ( 直接連接 ) 螺牙 ( 吸盤螺絲連接 ) 嵌入 ( 直接連接 )
軟質、軟質蛇腹 橢圓 包裝袋用

E10E10 E20E20

PB15PB15 PB8PB8

連接代號 : 
G1,G2,G3,G4
的固定座

VPE 固定座
( 外螺牙尺寸 :
G1,G2,G3,G4)

真空吸盤

T4
T4

T8T8
T8 M4

M4
M6

M6

H3 H3

M10 M20
T15 T40

* 請參考下表並選擇與您的真空吸盤相對應的固定座連接方式。

吸盤
形狀

標準 單層
蛇腹

多層
蛇腹

金屬
檢測用

防滑
扁平、吸入
流量加大

無痕 軟質
軟質
蛇腹

海綿 薄物用
包裝袋
用小 型 一般形 深 型

代 號 RM R A B W BE, BD K F, FH Q L LB S P PB

吸
盤
直
徑(ø m

m
)

0.7
1

1.5
2
3
4
6
8

10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80

100
150
200

吸盤
形狀

橢圓

代 號 E

吸
盤
尺
寸(m

m
)

2×4
3.5×7
4×10
5×10
6×10
4×20
4×30
5×20
5×30
6×20
6×30
8×20
8×30

T4

H3

T8 T8

M4

M6 M6

M10

M20

PB15

PB8

T15

T40

E10

E20

選 配  選 配  選 配  選 配  



固定座單體 訂購代號

真空吸盤

4  行程 ( 固定座 MA, A, MB, B, ME, E, F, HE, HEW 無需填寫 )

5  真空端口尺寸、形狀 ( 固定座 F 無需填寫 )

6  集塵盤 ( 僅適用 SC, C, D, F 固定座 )

7  防掉落閥 

8  偏擺功能

9  過濾器 10  -S3 規格 

代號 -2 -3 -4 -5 -6 -9 -10 -15 -20 -25 -30 -40 -50
行程 (mm) 2 3 4 5 6 9 10 15 20 25 30 40 50

彈
簧
式
固
定
座
代
號

VPMC
VPSC
VPC
VPOC
VPLFC
VPMD
VPD
VPOD
VPLFD
VPHC
VPHD
VPHDW

形狀 快速接頭 (mm) 倒鉤型接頭 (mm) 內牙 (VPE 包裝袋用外牙 )
公制牙 管用平行牙

代號 -180J -2J -3J -4J -6J -8J -10J -12J -3B -4B -6B -M3 -M5 -M6 -M8 -M14 -G1 -G2 -G3 -G4
適用管外徑 ø1.8 ø2 ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12
適用管內徑 ø2 ø2.5 ø4
螺牙尺寸 M3×0.5 M5×0.8 M6×1 M8×1 M14×1 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

固
定
座

VPMA
VPA
VPMB
VPB
VPMC
VPSC
VPC
VPOC
VPLFC
VPMD
VPD
VPOD
VPLFD
VPHC
VPHD
VPHDW
VPHE
VPHEW
VPA (包裝袋用 )
VPE( 包裝袋用 )
VPA( 橢圓）

VPB( 橢圓）

形狀
外牙 內牙

公制牙 管用錐型牙 管用平行牙 公制牙
代號 -M3 -M5 -M8 -M10 -M12 -M14 -R1 -R2 -R3 -R4 -G1 -G2 -G3 -G4 -FM5 -FM8

螺牙尺寸 M3×0.5 M5×0.8 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 M14×2 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 M5×0.8 M8×1.25
固
定
座

VPME
VPE

代號 無 -DC
集塵盤 不附 附

代號 無 -ECV
防掉落閥 不附 附

對應連接形狀 − 連接代號 : M4, M6, M10
VPME、VPE 固定座螺牙尺寸 M3、M5

代號 無 -FH -FHH -CFH
選配品 不附

偏擺固定座
( 擺動角度 30°)

偏擺固定座
( 擺動角度 15°)

偏擺復歸固定座
( 擺動角度 8°)

對應連接形狀 − 連接代號 : M4, M6, M10 連接代號 : M4, M6
VPME、VPE 固定座螺牙尺寸 M5

代號 無 -F15 -F30
過濾器 不附

附過濾器
(過濾面積1.7cm2)

附過濾器
( 過濾面積 7cm2)

對應連接形狀 − 連接代號 : M4, M6 連接代號 : M6

代號 無 -S3
金屬材質 標準 流路中不使用以銅為主成份的材質

密封橡膠材質 標準 HNBR 或 FKM
開口環顏色 黑色 深藍色

6  彈簧荷重 ( 僅適用 LFC 固定座 )
代號 無 -SF1/4
荷重 標準荷重 低荷重 ( 標準荷重的 1/4)

吸盤連接代號
：H3
：T4
：T8
：M4
：M6
：M10
：M20
：G1
：G2
：G3
：G4
：T15
：T40

* 安裝集塵盤後，固定座行程會變短。

*1. 防掉落閥與 -S3 規格不兼容。
*2. 表面處理，如選擇纖維刷毛 (-SF、-NF)，則不能安裝防掉落閥。

* 偏擺固定座與 -S3 規格不兼容。

* 在產生大量灰塵的工件吸附環境中，建議使用 -F30。

* 過濾器與 -S3 規格不兼容。

* 不適用於快速接頭直徑 ø1.8、ø2、ø3mm 及行程 10mm 以
上及 VPLFC 和 VPLFD 固定座 ( 吸盤連接代號 M10、M20 
和 VPHC 固定座除外 )。

集塵盤

防掉落閥

偏擺固定座 偏擺復歸固定座

吸盤直接安裝型

過濾器

選 配  選 配  

選 配  

選 配  

選 配  選 配  

* 行程 2 mm，不適用「-SF1/4」。



固定座單體 

真空吸盤

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的吸盤，吸盤單體 / 吸盤附螺絲套組，請參 7-10 頁。

固定式 / 真空端口 : 上
迷你固定座 (VPMA)

VPMA
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPMA-T4-180J

T4VPMA-T4-2J
VPMA-T4-3J
VPMA-T8-180J

T8VPMA-T8-2J
VPMA-T8-3J
VPMA-M4-3J M4VPMA-M4-4J 10

VPMA-M6-4J 10 M6

VPMA
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPMA-T4-3B 10

T4VPMA-T4-4B 10

VPMA-T8-3B 10
T8VPMA-T8-4B 10

VPMA-M4-3B 10
M4VPMA-M4-4B 10

VPMA-M6-3B 10
M6VPMA-M6-4B 10

固定式 / 真空端口 : 上
標準固定座 (VPA)

VPA
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPA-H3-4J 10 H3
VPA-T8-4J 10

T8VPA-T8-6J 10

VPA-M4-6J 10 M4
VPA-M6-3J

M6VPA-M6-4J 10

VPA-M6-6J 10

VPA-M10-4J
M10VPA-M10-6J

VPA-M10-8J
VPA-M20-6J

M20VPA-M20-8J
VPA-M20-10J
VPA-M20-12J
VPA-G1-4J

G1VPA-G1-6J
VPA-G1-8J
VPA-G2-4J

G2VPA-G2-6J
VPA-G2-8J
VPA-G3-6J

G3VPA-G3-8J
VPA-G3-10J
VPA-G3-12J
VPA-G4-6J

G4VPA-G4-8J
VPA-G4-10J
VPA-G4-12J

VPA
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPA-H3-4B 10 H3
VPA-T8-4B 10

T8VPA-T8-6B 10

VPA-M4-6B 10 M4
VPA-M6-4B 10

M6VPA-M6-6B 10

VPA
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPA-M6-M6 10 M6
VPA-M10-G1 10 M10
VPA-M20-G2 10 M20
VPA-G1-G1 G1
VPA-G2-G1 G2
VPA-G3-G2 G3
VPA-G4-G2 G4

固定式 / 真空端口 : 側
迷你固定座 (VPMB)

VPMB
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPMB-T4-180J

T4VPMB-T4-2J
VPMB-T4-3J
VPMB-T4-4J 10

VPMB-T8-180J

T8VPMB-T8-2J
VPMB-T8-3J
VPMB-T8-4J 10

VPMB-M4-180J

M4
VPMB-M4-2J
VPMB-M4-3J
VPMB-M4-4J 10

VPMB-M4-6J 10

VPMB-M6-180J

M6
VPMB-M6-2J
VPMB-M6-3J
VPMB-M6-4J 10

VPMB-M6-6J 10

VPMB
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPMB-T4-3B 10

T4VPMB-T4-4B 10

VPMB-T4-6B 10

VPMB-T8-3B 10

T8VPMB-T8-4B 10

VPMB-T8-6B 10

VPMB-M4-3B 10

M4VPMB-M4-4B 10

VPMB-M4-6B 10

VPMB-M6-3B 10

M6VPMB-M6-4B 10

VPMB-M6-6B 10

VPMB
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPMB-T4-M3 10 T4
VPMB-T8-M3 10 T8
VPMB-M4-M5 10 M4
VPMB-M6-M5 10 M6

彈簧式 / 真空端口 : 上
迷你固定座 (VPMC)

VPMC
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPMC-T4-2-180J

T4VPMC-T4-2-2J
VPMC-T4-2-3J
VPMC-T8-2-180J

T8VPMC-T8-2-2J
VPMC-T8-2-3J
VPMC-M4-4-180J

M4VPMC-M4-4-2J
VPMC-M4-4-3J
VPMC-M4-4-4J 10

VPMC-M6-4-180J

M6VPMC-M6-4-2J
VPMC-M6-4-3J
VPMC-M6-4-4J 10

VPMC
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPMC-T4-2-3B 10

T4VPMC-T4-2-4B 10

VPMC-T4-2-6B 10

VPMC-T8-2-3B 10

T8VPMC-T8-2-4B 10

VPMC-T8-2-6B 10

VPMC-M4-4-3B 10

M4VPMC-M4-4-4B 10

VPMC-M4-4-6B 10

VPMC-M6-4-3B 10

M6VPMC-M6-4-4B 10

VPMC-M6-4-6B 10

固定式 / 真空端口 : 側
標準固定座 (VPB)

VPB
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPB-H3-180J

H3VPB-H3-2J
VPB-H3-3J
VPB-H3-4J 10

VPB-T8-180J

T8
VPB-T8-2J
VPB-T8-3J
VPB-T8-4J 10

VPB-T8-6J 10

VPB-M4-3J
M4VPB-M4-4J 10

VPB-M4-6J 10

VPB-M6-3J
M6VPB-M6-4J 10

VPB-M6-6J 10

VPB-M10-4J
M10VPB-M10-6J

VPB-M10-8J
VPB-M20-6J

M20VPB-M20-8J
VPB-M20-10J
VPB-G1-4J

G1VPB-G1-6J
VPB-G1-8J
VPB-G2-4J

G2VPB-G2-6J
VPB-G2-8J
VPB-G3-4J

G3VPB-G3-6J
VPB-G3-8J
VPB-G3-10J
VPB-G4-6J

G4VPB-G4-8J
VPB-G4-10J

固定式 / 真空端口 : 側
標準固定座 (VPB)

VPB
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPB-H3-3B 10

H3VPB-H3-4B 10

VPB-H3-6B 10

VPB-T8-3B 10

T8VPB-T8-4B 10

VPB-T8-6B 10

VPB-M4-4B 10
M4VPB-M4-6B 10

VPB-M6-4B 10
M6VPB-M6-6B 10

VPB
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPB-H3-M3 10 H3
VPB-T8-M5 10 T8
VPB-M4-M6 10 M4
VPB-M6-M6 10 M6
VPB-M10-G1 10 M10
VPB-M20-G2 10 M20
VPB-G1-G1 G1
VPB-G2-G1 G2
VPB-G3-G1 G3VPB-G3-G2
VPB-G4-G2 G4



固定座單體

真空吸盤

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的吸盤，吸盤單體 / 吸盤附螺絲套組，請參 7-10 頁。

彈簧式 / 真空端口 : 上
纖細固定座 (VPSC)

VPSC
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPSC-H3-3-180J 6

H3VPSC-H3-3-2J 6

VPSC-H3-3-3J 6

VPSC-H3-3-4J 6 10

VPSC-T8-3-180J 6

T8VPSC-T8-3-2J 6

VPSC-T8-3-3J 6

VPSC-T8-3-4J 6 10

VPSC
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPSC-H3-3-3B 6 10

H3VPSC-H3-3-4B 6 10

VPSC-H3-3-6B 6 10

VPSC-T8-3-3B 6 10

T8VPSC-T8-3-4B 6 10

VPSC-T8-3-6B 6 10

VPSC
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPSC-H3-3-M3 6 10 H3
VPSC-T8-3-M3 6 10 T8

VPSC-DC
集塵盤

連接代號 標準 -S3
H3
T8

彈簧式 / 真空端口 : 上
外置彈簧固定座 (VPOC)

VPOC
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPOC-T8-20-3J

T8

VPOC-T8-20-4J
VPOC-T8-20-6J
VPOC-T8-30-3J
VPOC-T8-30-4J
VPOC-T8-30-6J
VPOC-T8-40-3J
VPOC-T8-40-4J
VPOC-T8-40-6J
VPOC-T8-50-3J
VPOC-T8-50-4J
VPOC-T8-50-6J
VPOC-M4-20-3J

M4

VPOC-M4-20-4J
VPOC-M4-20-6J
VPOC-M4-30-3J
VPOC-M4-30-4J
VPOC-M4-30-6J
VPOC-M4-40-3J
VPOC-M4-40-4J
VPOC-M4-40-6J
VPOC-M4-50-3J
VPOC-M4-50-4J
VPOC-M4-50-6J
VPOC-M6-20-3J

M6

VPOC-M6-20-4J
VPOC-M6-20-6J
VPOC-M6-30-3J
VPOC-M6-30-4J
VPOC-M6-30-6J
VPOC-M6-40-3J
VPOC-M6-40-4J
VPOC-M6-40-6J
VPOC-M6-50-3J
VPOC-M6-50-4J
VPOC-M6-50-6J

彈簧式 / 真空端口 : 上
外置彈簧固定座 (VPOC)

VPOC
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPOC-T8-20-4B

T8

VPOC-T8-20-6B
VPOC-T8-30-4B
VPOC-T8-30-6B
VPOC-T8-40-4B
VPOC-T8-40-6B
VPOC-T8-50-4B
VPOC-T8-50-6B
VPOC-M4-20-4B

M4

VPOC-M4-20-6B
VPOC-M4-30-4B
VPOC-M4-30-6B
VPOC-M4-40-4B
VPOC-M4-40-6B
VPOC-M4-50-4B
VPOC-M4-50-6B
VPOC-M6-20-4B

M6

VPOC-M6-20-6B
VPOC-M6-30-4B
VPOC-M6-30-6B
VPOC-M6-40-4B
VPOC-M6-40-6B
VPOC-M6-50-4B
VPOC-M6-50-6B

VPOC
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPOC-T8-20-M6

T8VPOC-T8-30-M6
VPOC-T8-40-M6
VPOC-T8-50-M6
VPOC-M4-20-M6

M4VPOC-M4-30-M6
VPOC-M4-40-M6
VPOC-M4-50-M6
VPOC-M6-20-M6

M6VPOC-M6-30-M6
VPOC-M6-40-M6
VPOC-M6-50-M6

彈簧式 / 真空端口 : 上 / 標準固定座 (VPC)

VPC
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號 型式 連接代號
VPC-H3-3-180J 6

H3

VPC-M4-6-3J 6

M4

VPC-H3-3-2J 6 VPC-M4-6-4J 6 10

VPC-H3-3-3J 6 VPC-M4-6-6J 6 10

VPC-H3-3-4J 6 10 VPC-M4-10-3J 6

VPC-H3-3-6J 6 10 VPC-M4-10-4J 6

VPC-H3-10-180J 6 VPC-M4-10-6J 6

VPC-H3-10-2J 6 VPC-M4-15-3J 6

VPC-H3-10-3J 6 VPC-M4-15-4J 6

VPC-H3-10-4J 6 VPC-M4-15-6J 6

VPC-H3-10-6J 6 VPC-M4-20-3J 6

VPC-H3-15-180J 6 VPC-M4-20-4J 6

VPC-H3-15-2J 6 VPC-M4-20-6J 6

VPC-H3-15-3J 6 VPC-M6-6-3J 6

M6

VPC-H3-15-4J 6 VPC-M6-6-4J 6 10

VPC-H3-15-6J 6 VPC-M6-6-6J 6 10

VPC-H3-20-180J 6 VPC-M6-10-3J 6

VPC-H3-20-2J 6 VPC-M6-10-4J 6

VPC-H3-20-3J 6 VPC-M6-10-6J 6

VPC-H3-20-4J 6 VPC-M6-15-3J 6

VPC-H3-20-6J 6 VPC-M6-15-4J 6

VPC-T8-3-180J 6

T8

VPC-M6-15-6J 6

VPC-T8-3-2J 6 VPC-M6-20-3J 6

VPC-T8-3-3J 6 VPC-M6-20-4J 6

VPC-T8-3-4J 6 10 VPC-M6-20-6J 6

VPC-T8-3-6J 6 10 VPC-M10-10-4J 6

M10VPC-T8-10-180J 6 VPC-M10-10-6J 6

VPC-T8-10-2J 6 VPC-M10-10-8J 6

VPC-T8-10-3J 6 VPC-M20-20-6J 6

M20VPC-T8-10-4J 6 VPC-M20-20-8J 6

VPC-T8-10-6J 6 VPC-M20-20-10J 6

VPC-T8-15-180J 6 VPC-M20-20-12J 6

VPC-T8-15-2J 6 VPC-G1-10-4J 6

G1VPC-T8-15-3J 6 VPC-G1-10-6J 6

VPC-T8-15-4J 6 VPC-G1-10-8J 6

VPC-T8-15-6J 6 VPC-G2-10-4J 6

G2VPC-T8-20-180J 6 VPC-G2-10-6J 6

VPC-T8-20-2J 6 VPC-G2-10-8J 6

VPC-T8-20-3J 6 VPC-G3-20-6J 6

G3VPC-T8-20-4J 6 VPC-G3-20-8J 6

VPC-T8-20-6J 6 VPC-G3-20-10J 6

VPC-G3-20-12J 6

VPC-G4-20-6J 6

G4VPC-G4-20-8J 6

VPC-G4-20-10J 6

VPC-G4-20-12J 6

彈簧式 / 真空端口 : 上
標準固定座 (VPC)

VPC
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPC-H3-3-3B 6 10

H3

VPC-H3-3-4B 6 10

VPC-H3-3-6B 6 10

VPC-H3-10-3B 6

VPC-H3-10-4B 6

VPC-H3-10-6B 6

VPC-H3-15-3B 6

VPC-H3-15-4B 6

VPC-H3-15-6B 6

VPC-H3-20-3B 6

VPC-H3-20-4B 6

VPC-H3-20-6B 6

VPC-T8-3-3B 6 10

T8

VPC-T8-3-4B 6 10

VPC-T8-3-6B 6 10

VPC-T8-10-3B 6

VPC-T8-10-4B 6

VPC-T8-10-6B 6

VPC-T8-15-3B 6

VPC-T8-15-4B 6

VPC-T8-15-6B 6

VPC-T8-20-3B 6

VPC-T8-20-4B 6

VPC-T8-20-6B 6

VPC-M4-6-4B 6 10

M4

VPC-M4-6-6B 6 10

VPC-M4-10-4B 6

VPC-M4-10-6B 6

VPC-M4-15-4B 6

VPC-M4-15-6B 6

VPC-M4-20-4B 6

VPC-M4-20-6B 6

VPC-M6-6-4B 6 10

M6

VPC-M6-6-6B 6 10

VPC-M6-10-4B 6

VPC-M6-10-6B 6

VPC-M6-15-4B 6

VPC-M6-15-6B 6

VPC-M6-20-4B 6

VPC-M6-20-6B 6

VPC-DC
集塵盤

連接代號 標準 -S3
H3
T8
M4
M6
M10
M20
G1
G2
G3
G4

VPC
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號 型式 連接代號
VPC-H3-3-M5 6 10

H3

VPC-M6-6-M6 6 10

M6VPC-H3-10-M5 6 VPC-M6-10-M6 6

VPC-H3-15-M5 6 VPC-M6-15-M6 6

VPC-H3-20-M5 6 VPC-M6-20-M6 6

VPC-T8-3-M5 6 10

T8

VPC-M10-10-G1 6 10 M10
VPC-T8-10-M5 6 VPC-M20-20-G2 6 10 M20
VPC-T8-15-M5 6 VPC-G1-10-G1 6 10 G1
VPC-T8-20-M5 6 VPC-G2-10-G1 6 10 G2
VPC-M4-6-M6 6 10

M4

VPC-G3-20-G2 6 10 G3
VPC-M4-10-M6 6 VPC-G4-20-G2 6 10 G4
VPC-M4-15-M6 6

VPC-M4-20-M6 6



固定座單體

真空吸盤

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的吸盤，吸盤單體 / 吸盤附螺絲套組，請參 7-10 頁。

彈簧式 / 真空端口 : 上
低發塵固定座 (VPLFC)

VPLFC
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPLFC-T4-2-180J

T4

VPLFC-T4-2-2J
VPLFC-T4-2-3J
VPLFC-T4-2-4J
VPLFC-T4-5-180J 6

VPLFC-T4-5-2J 6

VPLFC-T4-5-3J 6

VPLFC-T4-5-4J 6

VPLFC-T4-10-180J 6

VPLFC-T4-10-2J 6

VPLFC-T4-10-3J 6

VPLFC-T4-10-4J 6

VPLFC-T4-15-180J 6

VPLFC-T4-15-2J 6

VPLFC-T4-15-3J 6

VPLFC-T4-15-4J 6

VPLFC-T4-20-180J 6

VPLFC-T4-20-2J 6

VPLFC-T4-20-3J 6

VPLFC-T4-20-4J 6

VPLFC-T8-2-180J

T8

VPLFC-T8-2-2J
VPLFC-T8-2-3J
VPLFC-T8-2-4J
VPLFC-T8-5-180J 6

VPLFC-T8-5-2J 6

VPLFC-T8-5-3J 6

VPLFC-T8-5-4J 6

VPLFC-T8-10-180J 6

VPLFC-T8-10-2J 6

VPLFC-T8-10-3J 6

VPLFC-T8-10-4J 6

VPLFC-T8-15-180J 6

VPLFC-T8-15-2J 6

VPLFC-T8-15-3J 6

VPLFC-T8-15-4J 6

VPLFC-T8-20-180J 6

VPLFC-T8-20-2J 6

VPLFC-T8-20-3J 6

VPLFC-T8-20-4J 6

VPLFC-M4-2-180J

M4

VPLFC-M4-2-2J
VPLFC-M4-2-3J
VPLFC-M4-2-4J
VPLFC-M4-5-180J 6

VPLFC-M4-5-2J 6

VPLFC-M4-5-3J 6

VPLFC-M4-5-4J 6

VPLFC-M4-10-180J 6

VPLFC-M4-10-2J 6

VPLFC-M4-10-3J 6

VPLFC-M4-10-4J 6

VPLFC-M4-15-180J 6

VPLFC-M4-15-2J 6

VPLFC-M4-15-3J 6

VPLFC-M4-15-4J 6

VPLFC-M4-20-180J 6

VPLFC-M4-20-2J 6

VPLFC-M4-20-3J 6

VPLFC-M4-20-4J 6

VPLFC-M6-5-3J 6

M6

VPLFC-M6-5-4J 6

VPLFC-M6-5-6J 6

VPLFC-M6-10-3J 6

VPLFC-M6-10-4J 6

VPLFC-M6-10-6J 6

彈簧式 / 真空端口 : 上
低發塵固定座 (VPLFC)

VPLFC
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPLFC-T4-2-3B

T4

VPLFC-T4-2-4B
VPLFC-T4-2-6B
VPLFC-T4-5-3B 6

VPLFC-T4-5-4B 6

VPLFC-T4-5-6B 6

VPLFC-T4-10-3B 6

VPLFC-T4-10-4B 6

VPLFC-T4-10-6B 6

VPLFC-T4-15-3B 6

VPLFC-T4-15-4B 6

VPLFC-T4-15-6B 6

VPLFC-T4-20-3B 6

VPLFC-T4-20-4B 6

VPLFC-T4-20-6B 6

VPLFC-T8-2-3B

T8

VPLFC-T8-2-4B
VPLFC-T8-2-6B
VPLFC-T8-5-3B 6

VPLFC-T8-5-4B 6

VPLFC-T8-5-6B 6

VPLFC-T8-10-3B 6

VPLFC-T8-10-4B 6

VPLFC-T8-10-6B 6

VPLFC-T8-15-3B 6

VPLFC-T8-15-4B 6

VPLFC-T8-15-6B 6

VPLFC-T8-20-3B 6

VPLFC-T8-20-4B 6

VPLFC-T8-20-6B 6

VPLFC-M4-2-3B

M4

VPLFC-M4-2-4B
VPLFC-M4-2-6B
VPLFC-M4-5-3B 6

VPLFC-M4-5-4B 6

VPLFC-M4-5-6B 6

VPLFC-M4-10-3B 6

VPLFC-M4-10-4B 6

VPLFC-M4-10-6B 6

VPLFC-M4-15-3B 6

VPLFC-M4-15-4B 6

VPLFC-M4-15-6B 6

VPLFC-M4-20-3B 6

VPLFC-M4-20-4B 6

VPLFC-M4-20-6B 6

VPLFC-M6-5-4B 6

M6

VPLFC-M6-5-6B 6

VPLFC-M6-10-4B 6

VPLFC-M6-10-6B 6

VPLFC-M6-15-4B 6

VPLFC-M6-15-6B 6

VPLFC-M6-20-4B 6

VPLFC-M6-20-6B 6

彈簧式 / 真空端口 : 上
低發塵固定座 (VPLFC)

VPLFC
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPLFC-T4-2-M5

T4
VPLFC-T4-5-M5 6

VPLFC-T4-10-M5 6

VPLFC-T4-15-M5 6

VPLFC-T4-20-M5 6

VPLFC-T8-2-M5

T8
VPLFC-T8-5-M5 6

VPLFC-T8-10-M5 6

VPLFC-T8-15-M5 6

VPLFC-T8-20-M5 6

VPLFC-M4-2-M5

M4
VPLFC-M4-5-M5 6

VPLFC-M4-10-M5 6

VPLFC-M4-15-M5 6

VPLFC-M4-20-M5 6

VPLFC-M6-5-M6 6

M6VPLFC-M6-10-M6 6

VPLFC-M6-15-M6 6

VPLFC-M6-20-M6 6

彈簧式 / 真空端口 : 側
迷你固定座 (VPMD)

VPMD
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPMD-T4-2-180J

T4VPMD-T4-2-2J
VPMD-T4-2-3J
VPMD-T4-2-4J 10

VPMD-T8-2-180J

T8VPMD-T8-2-2J
VPMD-T8-2-3J
VPMD-T8-2-4J 10

VPMD-M4-4-180J

M4
VPMD-M4-4-2J
VPMD-M4-4-3J
VPMD-M4-4-4J 10

VPMD-M4-4-6J 10

VPMD-M6-4-180J

M6
VPMD-M6-4-2J
VPMD-M6-4-3J
VPMD-M6-4-4J 10

VPMD-M6-4-6J 10

VPMD
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPMD-T4-2-3B 10

T4VPMD-T4-2-4B 10

VPMD-T4-2-6B 10

VPMD-T8-2-3B 10

T8VPMD-T8-2-4B 10

VPMD-T8-2-6B 10

VPMD-M4-4-3B 10

M4VPMD-M4-4-4B 10

VPMD-M4-4-6B 10

VPMD-M6-4-3B 10

M6VPMD-M6-4-4B 10

VPMD-M6-4-6B 10

VPMD
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPMD-T4-2-M3 10 T4
VPMD-T8-2-M3 10 T8
VPMD-M4-4-M5 10 M4
VPMD-M6-4-M5 10 M6

彈簧式 / 真空端口 : 側 
標準固定座 (VPD)

VPD
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號 型式 連接代號
VPD-H3-3-180J 6

H3

VPD-M4-10-4J 6

M4

VPD-H3-3-2J 6 VPD-M4-10-6J 6

VPD-H3-3-3J 6 VPD-M4-15-3J 6

VPD-H3-3-4J 6 10 VPD-M4-15-4J 6

VPD-H3-3-6J 6 10 VPD-M4-15-6J 6

VPD-H3-10-180J 6 VPD-M4-20-3J 6

VPD-H3-10-2J 6 VPD-M4-20-4J 6

VPD-H3-10-3J 6 VPD-M4-20-6J 6

VPD-H3-10-4J 6 VPD-M6-6-3J 6

M6

VPD-H3-10-6J 6 VPD-M6-6-4J 6 10

VPD-H3-15-180J 6 VPD-M6-6-6J 6 10

VPD-H3-15-2J 6 VPD-M6-10-3J 6

VPD-H3-15-3J 6 VPD-M6-10-4J 6

VPD-H3-15-4J 6 VPD-M6-10-6J 6

VPD-H3-15-6J 6 VPD-M6-15-3J 6

VPD-H3-20-180J 6 VPD-M6-15-4J 6

VPD-H3-20-2J 6 VPD-M6-15-6J 6

VPD-H3-20-3J 6 VPD-M6-20-3J 6

VPD-H3-20-4J 6 VPD-M6-20-4J 6

VPD-H3-20-6J 6 VPD-M6-20-6J 6

VPD-T8-3-180J 6

T8

VPD-M10-10-4J 6

M10VPD-T8-3-2J 6 VPD-M10-10-6J 6

VPD-T8-3-3J 6 VPD-M10-10-8J 6

VPD-T8-3-4J 6 10 VPD-M20-20-6J 6

M20VPD-T8-3-6J 6 10 VPD-M20-20-8J 6

VPD-T8-10-180J 6 VPD-M20-20-10J 6

VPD-T8-10-2J 6 VPD-G1-10-4J 6

G1VPD-T8-10-3J 6 VPD-G1-10-6J 6

VPD-T8-10-4J 6 VPD-G1-10-8J 6

VPD-T8-10-6J 6 VPD-G2-10-4J 6

G2VPD-T8-15-180J 6 VPD-G2-10-6J 6

VPD-T8-15-2J 6 VPD-G2-10-8J 6

VPD-T8-15-3J 6 VPD-G3-10-4J 6

G3

VPD-T8-15-4J 6 VPD-G3-10-6J 6

VPD-T8-15-6J 6 VPD-G3-10-8J 6

VPD-T8-20-180J 6 VPD-G3-20-6J 6

VPD-T8-20-2J 6 VPD-G3-20-8J 6

VPD-T8-20-3J 6 VPD-G3-20-10J 6

VPD-T8-20-4J 6 VPD-G4-20-6J 6

G4VPD-T8-20-6J 6 VPD-G4-20-8J 6

VPD-M4-6-3J 6

M4

VPD-G4-20-10J 6

VPD-M4-6-4J 6 10

VPD-M4-6-6J 6 10

VPD-M4-10-3J 6

VPD
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號 型式 連接代號
VPD-H3-3-M5 6 10

H3

VPD-M6-6-M6 6 10

M6VPD-H3-10-M5 6 VPD-M6-10-M6 6

VPD-H3-15-M5 6 VPD-M6-15-M6 6

VPD-H3-20-M5 6 VPD-M6-20-M6 6

VPD-T8-3-M5 6 10

T8

VPD-M10-10-G1 6 10 M10
VPD-T8-10-M5 6 VPD-M20-20-G2 6 10 M20
VPD-T8-15-M5 6 VPD-G1-10-G1 6 G1
VPD-T8-20-M5 6 VPD-G2-10-G1 6 G2
VPD-M4-6-M6 6 10

M4

VPD-G3-10-G1 6
G3VPD-M4-10-M6 6 VPD-G3-20-G2 6

VPD-M4-15-M6 6 VPD-G4-20-G2 6 G4
VPD-M4-20-M6 6

VPLFC-M6-15-3J 6

M6

VPLFC-M6-15-4J 6

VPLFC-M6-15-6J 6

VPLFC-M6-20-3J 6

VPLFC-M6-20-4J 6

VPLFC-M6-20-6J 6



固定座單體

真空吸盤

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的吸盤，吸盤單體 / 吸盤附螺絲套組，請參 7-10 頁。

彈簧式 / 真空端口 : 側
低發塵固定座 (VPLFD)

VPLFD
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPLFD-T4-5-180J

T4

VPLFD-T4-5-2J
VPLFD-T4-5-3J
VPLFD-T4-5-4J
VPLFD-T4-10-180J
VPLFD-T4-10-2J
VPLFD-T4-10-3J
VPLFD-T4-10-4J
VPLFD-T4-15-180J
VPLFD-T4-15-2J
VPLFD-T4-15-3J
VPLFD-T4-15-4J
VPLFD-T4-20-180J
VPLFD-T4-20-2J
VPLFD-T4-20-3J
VPLFD-T4-20-4J
VPLFD-T8-5-180J

T8

VPLFD-T8-5-2J
VPLFD-T8-5-3J
VPLFD-T8-5-4J
VPLFD-T8-10-180J
VPLFD-T8-10-2J
VPLFD-T8-10-3J
VPLFD-T8-10-4J
VPLFD-T8-15-180J
VPLFD-T8-15-2J
VPLFD-T8-15-3J
VPLFD-T8-15-4J
VPLFD-T8-20-180J
VPLFD-T8-20-2J
VPLFD-T8-20-3J
VPLFD-T8-20-4J
VPLFD-M4-5-180J

M4

VPLFD-M4-5-2J
VPLFD-M4-5-3J
VPLFD-M4-5-4J
VPLFD-M4-10-180J
VPLFD-M4-10-2J
VPLFD-M4-10-3J
VPLFD-M4-10-4J
VPLFD-M4-15-180J
VPLFD-M4-15-2J
VPLFD-M4-15-3J
VPLFD-M4-15-4J
VPLFD-M4-20-180J
VPLFD-M4-20-2J
VPLFD-M4-20-3J
VPLFD-M4-20-4J
VPLFD-M6-5-3J

M6

VPLFD-M6-5-4J
VPLFD-M6-5-6J
VPLFD-M6-10-3J
VPLFD-M6-10-4J
VPLFD-M6-10-6J
VPLFD-M6-15-3J
VPLFD-M6-15-4J
VPLFD-M6-15-6J
VPLFD-M6-20-3J
VPLFD-M6-20-4J
VPLFD-M6-20-6J

彈簧式 / 真空端口 : 側
低發塵固定座 (VPLFD)

VPLFD
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPLFD-T4-5-3B

T4

VPLFD-T4-5-4B
VPLFD-T4-5-6B
VPLFD-T4-10-3B
VPLFD-T4-10-4B
VPLFD-T4-10-6B
VPLFD-T4-15-3B
VPLFD-T4-15-4B
VPLFD-T4-15-6B
VPLFD-T4-20-3B
VPLFD-T4-20-4B
VPLFD-T4-20-6B
VPLFD-T8-5-3B

T8

VPLFD-T8-5-4B
VPLFD-T8-5-6B
VPLFD-T8-10-3B
VPLFD-T8-10-4B
VPLFD-T8-10-6B
VPLFD-T8-15-3B
VPLFD-T8-15-4B
VPLFD-T8-15-6B
VPLFD-T8-20-3B
VPLFD-T8-20-4B
VPLFD-T8-20-6B
VPLFD-M4-5-3B

M4

VPLFD-M4-5-4B
VPLFD-M4-5-6B
VPLFD-M4-10-3B
VPLFD-M4-10-4B
VPLFD-M4-10-6B
VPLFD-M4-15-3B
VPLFD-M4-15-4B
VPLFD-M4-15-6B
VPLFD-M4-20-3B
VPLFD-M4-20-4B
VPLFD-M4-20-6B
VPLFD-M6-5-4B

M6

VPLFD-M6-5-6B
VPLFD-M6-10-4B
VPLFD-M6-10-6B
VPLFD-M6-15-4B
VPLFD-M6-15-6B
VPLFD-M6-20-4B
VPLFD-M6-20-6B

直接安裝型 / 固定式 
迷你固定座 (VPME)

VPME

型式 連接代號
VPME-T4-M3 10 T4
VPME-T8-M5 10 T8

直接安裝型 / 固定式 
標準固定座 (VPE)

VPE
真空端口形狀 :
外牙

型式 連接代號
VPE-T4-M5 10 T4
VPE-H3-M3 10

H3VPE-H3-M5 10

VPE-T8-M5 10 T8
VPE-M4-M8

M4
(*)

VPE-M4-M10
VPE-M4-M12
VPE-M4-M14
VPE-M4-R1
VPE-M4-R2
VPE-M4-R3
VPE-M4-G1
VPE-M4-G2
VPE-M4-G3
VPE-M6-M8

M6
(*)

VPE-M6-M10
VPE-M6-M12
VPE-M6-M14
VPE-M6-R1
VPE-M6-R2
VPE-M6-R3
VPE-M6-R4
VPE-M6-G1
VPE-M6-G2
VPE-M6-G3
VPE-M6-G4
VPE-M10-M12

M10
(*)

VPE-M10-M14
VPE-M10-R1
VPE-M10-R2
VPE-M10-R3
VPE-M10-R4
VPE-M10-G1
VPE-M10-G2
VPE-M10-G3
VPE-M10-G4
VPE-M20-R3

M20
(*)

VPE-M20-R4
VPE-M20-G3
VPE-M20-G4
VPE-T15-M8

T15
(*)

VPE-T15-M10
VPE-T15-M12
VPE-T15-M14
VPE-T15-R1
VPE-T15-R2
VPE-T15-R3
VPE-T15-G1
VPE-T15-G2
VPE-T15-G3
VPE-T40-M8

T40
(*)

VPE-T40-M10
VPE-T40-M12
VPE-T40-M14
VPE-T40-R1
VPE-T40-R2
VPE-T40-R3
VPE-T40-R4
VPE-T40-G1
VPE-T40-G2
VPE-T40-G3
VPE-T40-G4

彈簧式 / 真空端口 : 側
標準固定座 (VPMD)

VPD
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPD-H3-3-3B 6 10

H3

VPD-H3-3-4B 6 10

VPD-H3-3-6B 6 10

VPD-H3-10-3B 6

VPD-H3-10-4B 6

VPD-H3-10-6B 6

VPD-H3-15-3B 6

VPD-H3-15-4B 6

VPD-H3-15-6B 6

VPD-H3-20-3B 6

VPD-H3-20-4B 6

VPD-H3-20-6B 6

VPD-T8-3-3B 6 10

T8

VPD-T8-3-4B 6 10

VPD-T8-3-6B 6 10

VPD-T8-10-3B 6

VPD-T8-10-4B 6

VPD-T8-10-6B 6

VPD-T8-15-3B 6

VPD-T8-15-4B 6

VPD-T8-15-6B 6

VPD-T8-20-3B 6

VPD-T8-20-4B 6

VPD-T8-20-6B 6

VPD-M4-6-4B 6 10

M4

VPD-M4-6-6B 6 10

VPD-M4-10-4B 6

VPD-M4-10-6B 6

VPD-M4-15-4B 6

VPD-M4-15-6B 6

VPD-M4-20-4B 6

VPD-M4-20-6B 6

VPD-M6-6-4B 6 10

M6

VPD-M6-6-6B 6 10

VPD-M6-10-4B 6

VPD-M6-10-6B 6

VPD-M6-15-4B 6

VPD-M6-15-6B 6

VPD-M6-20-4B 6

VPD-M6-20-6B 6

VPD-DC
集塵盤

連接代號 標準 -S3
H3
T8
M4
M6
M10
M20
G1
G2 
G3
G4

彈簧式 / 真空端口 : 側
外置彈簧固定座 (VPOD)

VPOD
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPOD-T8-20-3J

T8

VPOD-T8-20-4J
VPOD-T8-20-6J
VPOD-T8-30-3J
VPOD-T8-30-4J
VPOD-T8-30-6J
VPOD-T8-40-3J
VPOD-T8-40-4J
VPOD-T8-40-6J
VPOD-T8-50-3J
VPOD-T8-50-4J
VPOD-T8-50-6J
VPOD-M4-20-3J

M4

VPOD-M4-20-4J
VPOD-M4-20-6J
VPOD-M4-30-3J
VPOD-M4-30-4J
VPOD-M4-30-6J
VPOD-M4-40-3J
VPOD-M4-40-4J
VPOD-M4-40-6J
VPOD-M4-50-3J
VPOD-M4-50-4J
VPOD-M4-50-6J
VPOD-M6-20-3J

M6

VPOD-M6-20-4J
VPOD-M6-20-6J
VPOD-M6-30-3J
VPOD-M6-30-4J
VPOD-M6-30-6J
VPOD-M6-40-3J
VPOD-M6-40-4J
VPOD-M6-40-6J
VPOD-M6-50-3J
VPOD-M6-50-4J
VPOD-M6-50-6J

彈簧式 / 真空端口 : 側
外置彈簧固定座 (VPOD)

VPOD
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPOD-T8-20-4B

T8

VPOD-T8-20-6B
VPOD-T8-30-4B
VPOD-T8-30-6B
VPOD-T8-40-4B
VPOD-T8-40-6B
VPOD-T8-50-4B
VPOD-T8-50-6B
VPOD-M4-20-4B

M4

VPOD-M4-20-6B
VPOD-M4-30-4B
VPOD-M4-30-6B
VPOD-M4-40-4B
VPOD-M4-40-6B
VPOD-M4-50-4B
VPOD-M4-50-6B
VPOD-M6-20-4B

M6

VPOD-M6-20-6B
VPOD-M6-30-4B
VPOD-M6-30-6B
VPOD-M6-40-4B
VPOD-M6-40-6B
VPOD-M6-50-4B
VPOD-M6-50-6B

VPOD
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPOD-T8-20-M6

T8VPOD-T8-30-M6
VPOD-T8-40-M6
VPOD-T8-50-M6
VPOD-M4-20-M6

M4VPOD-M4-30-M6
VPOD-M4-40-M6
VPOD-M4-50-M6
VPOD-M6-20-M6

M6VPOD-M6-30-M6
VPOD-M6-40-M6
VPOD-M6-50-M6

公制牙

管用錐形牙 管用平行牙

* 標準品與 -S3 規格相同。

彈簧式 / 真空端口 : 側
低發塵固定座 (VPLFD)

VPLFD
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPLFD-T4-5-M5

T4VPLFD-T4-10-M5
VPLFD-T4-15-M5
VPLFD-T4-20-M5
VPLFD-T8-5-M5

T8VPLFD-T8-10-M5
VPLFD-T8-15-M5
VPLFD-T8-20-M5
VPLFD-M4-5-M5

M4VPLFD-M4-10-M5
VPLFD-M4-15-M5
VPLFD-M4-20-M5
VPLFD-M6-5-M6

M6VPLFD-M6-10-M6
VPLFD-M6-15-M6
VPLFD-M6-20-M6



固定座單體

真空吸盤

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的吸盤，吸盤單體 / 吸盤附螺絲套組，請參 7-10 頁。

直接安裝型 / 固定式 
標準固定座 (VPE)

VPE
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPE-T4-FM5 T4VPE-T4-FM8
VPE-H3-FM5 H3VPE-H3-FM8
VPE-T8-FM5 T8VPE-T8-FM8
VPE-M4-FM5 M4VPE-M4-FM8
VPE-M6-FM5 M6VPE-M6-FM8
VPE-T15-FM5 T15VPE-T15-FM8
VPE-T40-FM5 T40VPE-T40-FM8

彈簧式 / 真空端口 : 上
輕量固定座 (VPHC)

VPHC
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHC-T15-9-3B 10

T15VPHC-T15-9-4B 10

VPHC-T15-9-6B 10

VPHC-T40-9-3B 10

T40VPHC-T40-9-4B 10

VPHC-T40-9-6B 10

VPHC-M4-10-3B 10

M4

VPHC-M4-10-4B 10

VPHC-M4-10-6B 10

VPHC-M4-15-3B 10

VPHC-M4-15-4B 10

VPHC-M4-15-6B 10

VPHC-M4-20-3B 10

VPHC-M4-20-4B 10

VPHC-M4-20-6B 10

VPHC-M4-25-3B 10

VPHC-M4-25-4B 10

VPHC-M4-25-6B 10

VPHC-M4-30-3B 10

VPHC-M4-30-4B 10

VPHC-M4-30-6B 10

VPHC-M4-40-3B 10

VPHC-M4-40-4B 10

VPHC-M4-40-6B 10

VPHC-M4-50-3B 10

VPHC-M4-50-4B 10

VPHC-M4-50-6B 10

VPHC-M6-10-3B 10

M6

VPHC-M6-10-4B 10

VPHC-M6-10-6B 10

VPHC-M6-15-3B 10

VPHC-M6-15-4B 10

VPHC-M6-15-6B 10

VPHC-M6-20-3B 10

VPHC-M6-20-4B 10

VPHC-M6-20-6B 10

VPHC-M6-25-3B 10

VPHC-M6-25-4B 10

VPHC-M6-25-6B 10

VPHC-M6-30-3B 10

VPHC-M6-30-4B 10

VPHC-M6-30-6B 10

VPHC-M6-40-3B 10

VPHC-M6-40-4B 10

VPHC-M6-40-6B 10

VPHC-M6-50-3B 10

VPHC-M6-50-4B 10

VPHC-M6-50-6B 10

彈簧式 / 真空端口 : 側
外置彈簧輕量固定座 (VPHD)

VPHD
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPHD-T15-5-180J

T15
VPHD-T15-5-2J
VPHD-T15-5-3J
VPHD-T15-5-4J 10

VPHD-T15-5-6J 10

VPHD-T40-5-180J

T40
VPHD-T40-5-2J
VPHD-T40-5-3J
VPHD-T40-5-4J 10

VPHD-T40-5-6J 10

VPHD-T8-5-180J

T8
VPHD-T8-5-2J
VPHD-T8-5-3J
VPHD-T8-5-4J
VPHD-T8-5-6J
VPHD-M4-5-180J

M4
VPHD-M4-5-2J
VPHD-M4-5-3J
VPHD-M4-5-4J
VPHD-M4-5-6J
VPHD-M6-5-180J

M6
VPHD-M6-5-2J
VPHD-M6-5-3J
VPHD-M6-5-4J
VPHD-M6-5-6J

VPHD
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHD-T15-5-3B 10

T15VPHD-T15-5-4B 10

VPHD-T15-5-6B 10

VPHD-T40-5-3B 10

T40VPHD-T40-5-4B 10

VPHD-T40-5-6B 10

VPHD-T8-5-3B
T8VPHD-T8-5-4B

VPHD-T8-5-6B
VPHD-M4-5-3B

M4VPHD-M4-5-4B
VPHD-M4-5-6B
VPHD-M6-5-3B

M6VPHD-M6-5-4B
VPHD-M6-5-6B

VPHD
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHD-T15-5-M5 10 T15
VPHD-T40-5-M5 10 T40
VPHD-T8-5-M5 T8
VPHD-M4-5-M5 M4
VPHD-M6-5-M5 M6

彈簧式 / 真空端口 : 兩側
外置彈簧輕量固定座 (VPHDW)

VPHDW
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPHDW-T15-5-180J

T15
VPHDW-T15-5-2J
VPHDW-T15-5-3J
VPHDW-T15-5-4J 10

VPHDW-T15-5-6J 10

VPHDW-T40-5-180J

T40
VPHDW-T40-5-2J
VPHDW-T40-5-3J
VPHDW-T40-5-4J 10

VPHDW-T40-5-6J 10

VPHDW-T8-5-180J

T8
VPHDW-T8-5-2J
VPHDW-T8-5-3J
VPHDW-T8-5-4J
VPHDW-T8-5-6J
VPHDW-M4-5-180J

M4
VPHDW-M4-5-2J
VPHDW-M4-5-3J
VPHDW-M4-5-4J
VPHDW-M4-5-6J
VPHDW-M6-5-180J

M6
VPHDW-M6-5-2J
VPHDW-M6-5-3J
VPHDW-M6-5-4J
VPHDW-M6-5-6J

VPHDW
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHDW-T15-5-3B 10

T15VPHDW-T15-5-4B 10

VPHDW-T15-5-6B 10

VPHDW-T40-5-3B 10

T40VPHDW-T40-5-4B 10

VPHDW-T40-5-6B 10

VPHDW-T8-5-3B
T8VPHDW-T8-5-4B

VPHDW-T8-5-6B
VPHDW-M4-5-3B

M4VPHDW-M4-5-4B
VPHDW-M4-5-6B
VPHDW-M6-5-3B

M6VPHDW-M6-5-4B
VPHDW-M6-5-6B

VPHDW
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHDW-T15-5-M5 10 T15
VPHDW-T40-5-M5 10 T40
VPHDW-T8-5-M5 T8
VPHDW-M4-5-M5 M4
VPHDW-M6-5-M5 M6

直接安裝型 / 彈簧式 
標準固定座 (VPF)

VPF

型式 連接代號
VPF-H3 6 10 H3
VPF-T8 6 10 T8
VPF-M4 6 10 M4
VPF-M6 6 10 M6

VPF-DC
集塵盤樣式

連接代號 標準 -S3
H3
T8
M4
M6

彈簧式 / 真空端口 : 上 / 輕量固定座 (VPHC)

VPHC
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號 型式 連接代號
VPHC-T15-9-180J

T15

VPHC-M6-10-180J

M6

VPHC-T15-9-2J VPHC-M6-10-2J
VPHC-T15-9-3J VPHC-M6-10-3J
VPHC-T15-9-4J 10 VPHC-M6-10-4J 10

VPHC-T15-9-6J 10 VPHC-M6-10-6J 10

VPHC-T40-9-180J

T40

VPHC-M6-15-180J
VPHC-T40-9-2J VPHC-M6-15-2J
VPHC-T40-9-3J VPHC-M6-15-3J
VPHC-T40-9-4J 10 VPHC-M6-15-4J 10

VPHC-T40-9-6J 10 VPHC-M6-15-6J 10

VPHC-M4-10-180J

M4

VPHC-M6-20-180J
VPHC-M4-10-2J VPHC-M6-20-2J
VPHC-M4-10-3J VPHC-M6-20-3J
VPHC-M4-10-4J 10 VPHC-M6-20-4J 10

VPHC-M4-10-6J 10 VPHC-M6-20-6J 10

VPHC-M4-15-180J VPHC-M6-25-180J
VPHC-M4-15-2J VPHC-M6-25-2J
VPHC-M4-15-3J VPHC-M6-25-3J
VPHC-M4-15-4J 10 VPHC-M6-25-4J 10

VPHC-M4-15-6J 10 VPHC-M6-25-6J 10

VPHC-M4-20-180J VPHC-M6-30-180J
VPHC-M4-20-2J VPHC-M6-30-2J
VPHC-M4-20-3J VPHC-M6-30-3J
VPHC-M4-20-4J 10 VPHC-M6-30-4J 10

VPHC-M4-20-6J 10 VPHC-M6-30-6J 10

VPHC-M4-25-180J VPHC-M6-40-180J
VPHC-M4-25-2J VPHC-M6-40-2J
VPHC-M4-25-3J VPHC-M6-40-3J
VPHC-M4-25-4J 10 VPHC-M6-40-4J 10

VPHC-M4-25-6J 10 VPHC-M6-40-6J 10

VPHC-M4-30-180J VPHC-M6-50-180J
VPHC-M4-30-2J VPHC-M6-50-2J
VPHC-M4-30-3J VPHC-M6-50-3J
VPHC-M4-30-4J 10 VPHC-M6-50-4J 10

VPHC-M4-30-6J 10 VPHC-M6-50-6J 10

VPHC-M4-40-180J
VPHC-M4-40-2J
VPHC-M4-40-3J
VPHC-M4-40-4J 10

VPHC-M4-40-6J 10

VPHC-M4-50-180J
VPHC-M4-50-2J
VPHC-M4-50-3J
VPHC-M4-50-4J 10

VPHC-M4-50-6J 10

VPHC
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號 型式 連接代號
VPHC-T15-9-M5 10 T15 VPHC-M6-10-M5 10

M6

VPHC-T40-9-M5 10 T40 VPHC-M6-15-M5 10

VPHC-M4-10-M5 10

M4

VPHC-M6-20-M5 10

VPHC-M4-15-M5 10 VPHC-M6-25-M5 10

VPHC-M4-20-M5 10 VPHC-M6-30-M5 10

VPHC-M4-25-M5 10 VPHC-M6-40-M5 10

VPHC-M4-30-M5 10 VPHC-M6-50-M5 10

VPHC-M4-40-M5 10

VPHC-M4-50-M5 10



固定座單體

真空吸盤

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6 、 E10 、 E20  等 )" 的吸盤，吸盤單體 / 吸盤附螺絲套組，請參 7-10 頁。

固定式 / 真空端口 : 上
固定座 (VPA)

VPA
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPA-PB8-4J

PB8VPA-PB8-6J
VPA-PB8-8J
VPA-PB15-6J

PB15VPA-PB15-8J
VPA-PB15-10J
VPA-PB15-12J

直接安裝型 / 固定式 
真空端口 : 上 (VPE)

VPE
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPE-PB8-M5

PB8VPE-PB8-M6
VPE-PB8-M8
VPE-PB8-G1
VPE-PB15-M5

PB15

VPE-PB15-M6
VPE-PB15-M8
VPE-PB15-M14
VPE-PB15-G1
VPE-PB15-G2
VPE-PB15-G3
VPE-PB15-G4

螺絲式 / 真空端口 : 上
固定座 (VPA)

VPA
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPA-E10-180J

E10
VPA-E10-2J
VPA-E10-3J
VPA-E10-4J 10

VPA-E10-6J 10

VPA-E20-180J

E20
VPA-E20-2J
VPA-E20-3J
VPA-E20-4J 10

VPA-E20-6J 10

VPA
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPA-E10-3B 10

E10VPA-E10-4B 10

VPA-E10-6B 10

VPA-E20-3B 10

E20VPA-E20-4B 10

VPA-E20-6B 10

VPA
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPA-E10-M5 10 E10
VPA-E20-M5 10 E20

螺絲式 / 真空端口 : 側
固定座 (VPB)

VPB
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPB-E10-180J

E10
VPB-E10-2J
VPB-E10-3J
VPB-E10-4J 10

VPB-E10-6J 10

VPB-E20-180J

E20
VPB-E20-2J
VPB-E20-3J
VPB-E20-4J 10

VPB-E20-6J 10

VPB
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPB-E10-3B 10

E10VPB-E10-4B 10

VPB-E10-6B 10

VPB-E20-3B 10

E20VPB-E20-4B 10

VPB-E20-6B 10

VPB
真空端口形狀 :
內牙

型式 連接代號
VPB-E10-M5 10 E10
VPB-E20-M5 10 E20

固定式 / 真空端口 : 側
薄型固定座 (VPHE)

VPHE
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPHE-T15-180J

T15
VPHE-T15-2J
VPHE-T15-3J
VPHE-T15-4J 10

VPHE-T15-6J 10

VPHE-T40-180J

T40
VPHE-T40-2J
VPHE-T40-3J
VPHE-T40-4J 10

VPHE-T40-6J 10

VPHE-T8-180J

T8
VPHE-T8-2J
VPHE-T8-3J
VPHE-T8-4J
VPHE-T8-6J
VPHE-M4-180J

M4
VPHE-M4-2J
VPHE-M4-3J
VPHE-M4-4J
VPHE-M4-6J
VPHE-M6-180J

M6
VPHE-M6-2J
VPHE-M6-3J
VPHE-M6-4J
VPHE-M6-6J

VPHE
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHE-T15-3B 10

T15VPHE-T15-4B 10

VPHE-T15-6B 10

VPHE-T40-3B 10

T40VPHE-T40-4B 10

VPHE-T40-6B 10

VPHE-T8-3B
T8VPHE-T8-4B

VPHE-T8-6B
VPHE-M4-3B

M4VPHE-M4-4B
VPHE-M4-6B
VPHE-M6-3B

M6VPHE-M6-4B
VPHE-M6-6B

VPHE
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHE-T15-M5 10 T15
VPHE-T40-M5 10 T40
VPHE-T8-M5 T8
VPHE-M4-M5 M4
VPHE-M6-M5 M6

固定式 / 真空端口 : 兩側
薄型固定座 (VPHEW)

VPHEW
真空端口形狀 :
快速接頭

型式 連接代號
VPHEW-T15-180J

T15
VPHEW-T15-2J
VPHEW-T15-3J
VPHEW-T15-4J 10

VPHEW-T15-6J 10

VPHEW-T40-180J

T40
VPHEW-T40-2J
VPHEW-T40-3J
VPHEW-T40-4J 10

VPHEW-T40-6J 10

VPHEW-T8-180J

T8
VPHEW-T8-2J
VPHEW-T8-3J
VPHEW-T8-4J
VPHEW-T8-6J
VPHEW-M4-180J

M4
VPHEW-M4-2J
VPHEW-M4-3J
VPHEW-M4-4J
VPHEW-M4-6J
VPHEW-M6-180J

M6
VPHEW-M6-2J
VPHEW-M6-3J
VPHEW-M6-4J
VPHEW-M6-6J

VPHEW
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHEW-T15-3B 10

T15VPHEW-T15-4B 10

VPHEW-T15-6B 10

VPHEW-T40-3B 10

T40VPHEW-T40-4B 10

VPHEW-T40-6B 10

VPHEW-T8-3B
T8VPHEW-T8-4B

VPHEW-T8-6B
VPHEW-M4-3B

M4VPHEW-M4-4B
VPHEW-M4-6B
VPHEW-M6-3B

M6VPHEW-M6-4B
VPHEW-M6-6B

VPHEW
真空端口形狀 :
倒鉤型接頭

型式 連接代號
VPHEW-T15-M5 10 T15
VPHEW-T40-M5 10 T40
VPHEW-T8-M5 T8
VPHEW-M4-M5 M4
VPHEW-M6-M5 M6

包裝袋用型 專用 橢圓型 專用
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