
*2. 依吸盤直徑，有些材質不適用，請參詳纖細目錄。

*3. 用於包裝袋用的吸盤顏色

*4. 導電矽橡膠 (SE) 是一種能釋放靜電的矽橡膠。( 體積電阻率 : 超過
200Ω·cm，1×105 Ω·cm 以下 )

*5. 丁腈橡膠 (N)、導電 NBR ( 低電阻型 )(NE)( 體積電阻率 : 200 Ω·cm
以下 )、符合食品衛生法 NBR (G)、耐油 HNBR ( NH) 不適用於低
濃度臭氧應對目的。

*6. 極軟矽膠 (YS2)(YS4) 及金屬檢測用矽膠、包裝袋用的矽膠符合食品
衛生法、FDA 法規。

*7. 導電 PEEK (KE) 的體積電阻率為 105~106 Ω·cm。

1 真空吸盤

2 3 6 吸盤尺寸、吸盤形狀、
吸盤連接代號 ( 僅適用附螺絲套組 ) 如下表

訂購代號

1 2 7 85 63 4

VP 20 R S ─  NF ─  M6 ─  QM ─  S3

吸盤單體 訂購代號

真空吸盤 - 橡膠單體 / 附螺絲套組

代 號 N S U F SE NE G HN EP FS NH YS2 YS4 MSF3 MSF5 MSS3 MSS5
橡膠材質 丁腈

橡膠
矽膠 聚氨酯 氟橡膠

導電

矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

符合食品衛
生法 NBR HNBR EPDM 氟矽膠

耐油

NBR
極軟矽膠

金屬檢測用

鐵粉 SUS 粉

硬度 20° 40° 30° 50° 30° 50°

吸盤顏色

黑 透明白 深藍 灰 黑 黑 淺灰 黑 黑 深橙 黑 粉紅 藍 紅棕 深綠 棕 綠

材質識別刻印 *1 SE NE HN EP SF SF SS SS

吸
盤
形
狀

標準
一般型 R
深型 A
小型 RM

軟質 L
軟質蛇腹 LB
防滑 K
單層蛇腹 B
多層蛇腹 W
包裝袋用 PB  *3
金屬
檢測用

有凸點 BE
無凸點 BD

薄物用 P
扁平 F
扁平吸入流量加大 FH
橢圓 E

代 號 K M KE

橡膠材質 PEEK POM
導電

PEEK

吸盤顏色

米白 白 黑

4 吸盤材質

代 號 S C

橡膠材質 矽膠
氯丁

二烯

吸盤顏色

深橙 黑

 海綿型 S

唇硬度 20°
( 粉紅色 )

唇硬度 40°
( 藍色 )

 無痕型 Q

包裝 1 個／袋

吸盤 
形狀

標準 單層
蛇腹

多層
蛇腹

金屬
檢測用

防滑
扁平、吸入
流量增大

無痕 軟質
軟質
蛇腹

海綿 薄物用
包裝袋
用小 型 一般型 深 型

代 號 RM R A B W BE, BD K F, FH Q L LB S P PB

吸
盤
直
徑(ø m

m
)

0.7
1

1.5
2
3
4
6
8

10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80

100
150
200

T4

H3

T8 T8

M4

M6

M10

M20

PB15

PB8

T15

T40

*1.黑色橡膠吸盤 (材質 :導電矽膠 (SE)、導電NBR (低電阻型 ) (NE)、
HNBR (HN)、EPDM (EP)) 和金屬檢測用，所使用的橡膠吸盤側面

或端面上都刻有材質標示代號，以便識別。

刻印位置 : 側面 刻印位置 : 端面

→ 連接代號為 T4 和 H3 的吸盤

( 不含蛇腹型 ø2mm)
→ 連接代號為 T4、H3 以外的吸盤

吸盤
形狀

橢圓

代 號 E

吸
盤
尺
寸(m

m
)

2×4
3.5×7
4×10
5×10
6×10
4×20
4×30
5×20
5×30
6×20
6×30
8×20
8×30

M6

E10

E20

選 配  選 配  選 配  



吸盤單體 訂購代號

真空吸盤 - 橡膠單體 / 附螺絲套組

代 號 無 -NF -SF -DL -ER -FG

表面處理

無
纖維刷毛 特殊

防黏塗層
減少吸附痕跡
表面改質

氟素塗層
尼龍纖維 絲纖維

−

對應吸盤材質 − 矽膠 (S) 
氟橡膠 (F)

矽膠 (S) 
氟橡膠 (F)

矽膠 (S) 
氟橡膠 (F) 

導電矽膠 (SE)

丁腈橡膠 (N)
導電 NBR (NE)

矽膠 (S) 
導電矽膠 (SE) 

極軟矽膠 (YS2、 YS4)

吸
盤
形
狀

標準
一般型 R
深型 A
小型 RM

軟質 L
軟質蛇腹 LB
防滑 K
單層蛇腹 B
多層蛇腹 W
包裝袋用 PB
金屬檢測用 BE,BD
薄物用 P
扁平 F
扁平吸入流量加大 FH
無痕 Q
海綿 S
橢圓 E

* 根據吸盤尺寸，有些表面處理不適用。

5  表面處理

8  -S3 規格 ( 僅適用附螺絲套組 )

代　號 無 -S3
金屬材質 標　準 流路中不使用以銅為主成份的材質

6  吸盤連接代號 ( 僅適用附螺絲套組， 請參考左頁的吸盤尺寸與形狀一覽表 )

代　號 無 M4 M6 M10 M20 M5*
代號 − M4 M6 M10 M20 −

螺牙尺寸
吸盤橡膠

單體
M4×0.7 M6×1 M10×1.5 M20×2 M5×0.8

* M5 螺絲用於安裝在非 PISCO 固定座上。

7  無痕型的樹脂材質 ( 僅蛇腹型 )

代　號 無 -QK -QM -QKE

樹脂材質

− PEEK POM
導電 PEEK

( 體積電阻率 : 105~106Ω · cm)

−

*1. 選擇範圍包含 ø10 ~ ø30mm。 
*2. 如果選擇表面處理，則無法安裝樹脂附件。 
*3. 選擇極軟矽膠作為吸盤材質時，無法安裝樹脂配件。

選 配  

選 配  

選 配  



吸盤單體 標準型 /軟質型

真空吸盤 - 橡膠單體 / 附螺絲套組

標準 一般型 (R)、深型 (A)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE G HN EP
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

符合食品衛
生法 NBR HNBR EPDM

VP1R 4

H3 *VP2R 4

VP3R 4

VP4R 4

VP6R 4 5
T8VP8R 4 5

VP10R 4 5
M4 (*2)VP15R(A) 4 5

VP20R(A) 4 5

M6 (*2)
VP25R(A) 4 5

VP30R(A) 4 5

VP40R(A) 4 5

VP50R(A) 4 5

VP60R(A) 4 5

M10 (*2)VP80R(A) 4 5

VP100R(A) 4 5

VP150R 4 5
M20 (*2)VP200R 4 5

軟質型 (L)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S FS SE NE
丁腈
橡膠

矽膠 氟矽膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

VP4L 4 5

T15
M4 (*)

VP6L 4 5

VP8L 4 5

VP10L 4 5

VP15L 4 5

VP20L 4 5
T40

M6 (*)
VP30L 4 5

VP40L 4 5

軟質型 (L)
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S FS SE NE -S3
丁腈
橡膠

矽膠 氟矽膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

-S3
規格

VP4L 4 5 -M4 8

M4
VP6L 4 5 -M4 8

VP8L 4 5 -M4 8

VP10L 4 5 -M4 8

VP15L 4 5 -M4 8

VP20L 4 5 -M6 8

M6VP30L 4 5 -M6 8

VP40L 4 5 -M6 8

標準 一般型 (R)、深型 (A) 
表面處理

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-NF -SF -DL -ER -FG
纖維刷毛 防止

沾黏
減少吸
附痕跡

氟素
塗層尼龍 絲

ø6
ø8

ø10
ø15
ø20
ø25
ø30
ø40
ø50
ø60
ø80

ø100
ø150
ø200

對應材質 S,F S,F,SE N,NE S,SE

標準 小型 (RM) 
表面處理

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-ER -FG
減少吸
附痕跡

氟素
塗層

ø0.7
ø1

ø1.5
ø2
ø3
ø4

對應材質 N,NE S,SE

標準 一般型 (R)、深型 (A)
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE G HN EP -S3
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

符合食品衛
生法 NBR HNBR EPDM -S3

規格

VP10R 4 5 -M4 8
M4VP15R(A) 4 5 -M4 8

VP20R(A) 4 5 -M6 8

M6
VP25R(A) 4 5 -M6 8

VP30R(A) 4 5 -M6 8

VP40R(A) 4 5 -M6 8

VP50R(A) 4 5 -M6 8

VP60R(A) 4 5 -M10
M10VP80R(A) 4 5 -M10 8

VP100R(A) 4 5 -M10 8

VP150R 4 5 -M20 8
M20VP200R 4 5 -M20 8

標準 小型 (RM)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE G HN EP
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

符合食品衛
生法 NBR HNBR EPDM

VP0.7RM 4 5

T4

VP1RM 4 5

VP1.5RM 4 5

VP2RM 4 5

VP3RM 4 5

VP4RM 4 5

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的固定座，請參 7-18 頁。

*安裝到固定座上時需要螺牙變換接頭，如果沒有螺牙變換接頭，請從 "附螺絲套組 "中進行選擇。

* 吸盤連接代號 H3 未經過表面處理。

*1. 對於標準型一般形 / 深形吸盤直徑 ø60mm 螺絲套組，標準品的規格與 -S3 規格相同。
*2. 安裝到固定座上時需要吸盤螺絲。如果沒有吸盤螺絲，請從 " 附螺絲套組 " 中選擇。

表面處理 ( 軟質型 L)

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-NF -SF -DL -ER -FG
纖維刷毛 防止

沾黏
減少吸
附痕跡

氟素
塗層尼龍 絲

ø4
ø6
ø8

ø10
ø15
ø20
ø30
ø40

對應材質 S S,SE N,NE S,SE



吸盤單體 軟質蛇腹型 /防滑型

真空吸盤 - 橡膠單體 / 附螺絲套組

單層蛇腹型 (B) 
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S YS2 YS4 U F SE NE HN EP
丁腈
橡膠

矽膠
極軟矽膠

聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 ) HNBR EPDM

硬度 20° 硬度 40°
VP2B 4

H3VP4B 4

VP6B 4 5
T8VP8B 4 5

VP10B 4 5 (*3) (*3) M4 (*1)VP15B 4 5 (*3)
VP20B 4 5

M6 (*1)
VP25B 4 5

VP30B 4 5

VP40B 4 5

VP50B 4 5

VP60B 4 5

M10 (*)VP80B 4 5

VP100B 4 5

單層蛇腹型 (B) 
氟素塗層表面處理

型式

4 吸盤材質 8
吸盤
連接
代號

YS2 YS4 -S3
極軟矽膠 -S3

規格硬度 20° 硬度 40°
VP10B 4 -FG M4 (*1)VP15B 4 -FG

附螺絲套組
VP10B 4 -FG-M4 8

M4VP15B 4 -FG-M4 8

單層蛇腹型 (B) 
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S YS2 YS4 U F SE NE HN EP -S3
丁腈
橡膠

矽膠
極軟矽膠 (*4)

聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 ) HNBR EPDM -S3

規格硬度 20° 硬度 40°
VP10B 4 5 -M4 8 (*3) (*3) M4VP15B 4 5 -M4 8 (*3)
VP20B 4 5 -M6 8

M6
VP25B 4 5 -M6 8

VP30B 4 5 -M6 8

VP40B 4 5 -M6 8

VP50B 4 5 -M6 8

VP60B 4 5 -M10 (*2)
M10VP80B 4 5 -M10 8

VP100B 4 -M10 8

防滑型 (K)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

NH S U F NE
耐油 
NBR 矽膠 聚氨酯 氟橡膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

VP10K 4 M4 (*1)
VP20K 4

M6 (*1)VP30K 4

VP40K 4

VP50K 4

軟質蛇腹型 (LB)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S U SE NE HN EP
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 ) HNBR EPDM

VP6LB 4 5

T15
M4 (*1)

VP8LB 4 5

VP10LB 4 5

VP15LB 4 5

VP20LB 4 5
T40

M6 (*1)

軟質蛇腹型 (LB)
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S U SE NE HN EP -S3
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 ) HNBR EPDM -S3

規格

VP6LB 4 5 -M4 8

M4VP8LB 4 5 -M4 8

VP10LB 4 5 -M4 8

VP15LB 4 5 -M4 8

VP20LB 4 5 -M6 8 M6

單層蛇腹型 (B) 表面處理 

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-NF -SF -DL -ER -FG
纖維刷毛 防止

沾黏
減少吸
附痕跡

氟素塗層
尼龍 絲

ø6
ø8

ø10
ø15
ø20
ø25
ø30
ø40
ø50
ø60
ø80

ø100
對應材質 S,F S,F,SE N,NE S,SE YS2,YS4

軟質蛇腹型 (LB) 表面處理 

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-NF -SF -DL -ER -FG
纖維刷毛 防止

沾黏
減少吸
附痕跡

氟素
塗層尼龍 絲

ø6
ø8

ø10
ø15
ø20

對應材質 S S,SE N,NE S,SE

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的固定座，請參 7-18 頁。

防滑型 (K)
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

NH S U F NE -S3
耐油 
NBR 矽膠 聚氨酯 氟橡膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

-S3
規格

VP10K 4 -M4 8 M4
VP20K 4 -M6 8

M6VP30K 4 -M6 8

VP40K 4 -M6 8

VP50K 4 -M6 8

* 安裝到固定座上時需要螺牙變換
接頭。如果沒有變換接頭，請從
" 附螺絲套組 " 中進行選擇。

* 安裝到固定座上時需要吸盤螺
絲，如果沒有吸盤螺絲，請從 "
附螺絲套組 " 中進行選擇。

* 安裝到固定座上時需要吸盤螺絲，如果沒有
吸盤螺絲，請從 " 附螺絲套組 " 中進行選擇。

*1.* 安裝到固定座上時需要吸盤螺絲，如果沒有
吸盤螺絲，請從 " 附螺絲套組 " 中進行選擇。

*2. 對於蛇腹型吸盤直徑 ø60mm 螺絲套組，標準
品的規格與 -S3 規格相同。

*3. 搭配氟素塗層才能選擇硬度 20° (YS2)
的 ø10、ø15mm，及硬度 40° (YS4) 的 
ø10mm。

*4. 極軟矽膠材質符合食品衛生法和 FDA 標準。



多層蛇腹型 (W) 
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S YS2 YS4 U F NE G HN EP
丁腈
橡膠

矽膠
極軟矽膠

聚氨酯 氟橡膠
導電 NBR

( 低電阻型 )
符合食品衛
生法 NBR HNBR EPDM

硬度 20° 硬度 40°
VP6W 4 5

T8VP8W 4 5

VP10W 4 5 (*3) (*3) M4 (*1)
VP20W 4 5

M6 (*1)VP30W 4 5

VP40W 4 5

VP50W 4 5

吸盤單體 單層蛇腹型 /多層蛇腹型

真空吸盤 - 橡膠單體 / 附螺絲套組

單層蛇腹型 (B)  
附樹脂配件

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE HN EP
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 ) HNBR EPDM

VP10B 4 -QK

M4 (*1)

VP10B 4 -QM
VP10B 4 -QKE
VP15B 4 -QK
VP15B 4 -QM
VP15B 4 -QKE
VP20B 4 -QK

M6 (*1)

VP20B 4 -QM
VP20B 4 -QKE
VP25B 4 -QK
VP25B 4 -QM
VP25B 4 -QKE
VP30B 4 -QK
VP30B 4 -QM
VP30B 4 -QKE

單層蛇腹型 (B)   
附螺絲套組 + 樹脂配件

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE HN EP -S3
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 ) HNBR EPDM -S3

規格

VP10B 4 -M4-QK 8

M4

VP10B 4 -M4-QM 8

VP10B 4 -M4-QKE 8

VP15B 4 -M4-QK 8

VP15B 4 -M4-QM 8

VP15B 4 -M4-QKE 8

VP20B 4 -M6-QK 8

M6

VP20B 4 -M6-QM 8

VP20B 4 -M6-QKE 8

VP25B 4 -M6-QK 8

VP25B 4 -M6-QM 8

VP25B 4 -M6-QKE 8

VP30B 4 -M6-QK 8

VP30B 4 -M6-QM 8

VP30B 4 -M6-QKE 8

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的固定座，請參 7-18 頁。

安裝無痕樹脂配件

蛇腹型吸盤 ( 吸盤直徑 : ø10~ø30 mm) 通過安裝

樹脂附件成為無痕型吸盤。

吸盤固定座

蛇腹型
吸盤

蛇腹型吸盤

吸盤螺絲

樹脂配件

樹脂配件

安裝方式

1  用吸盤螺絲將吸盤固定
到固定座上。

2  將樹脂配件嵌入吸盤。

1

2

*1. 安裝到固定座上時需要吸盤螺絲，如果沒有吸盤螺絲，請從 " 附螺絲套組 " 中進行選擇。

*2. 請注意，樹脂配件不能單獨用於吸附和運輸工件。

*3. 搭配氟素塗層表面處理才可選擇 ø10mm。

蛇腹型 (B)  
無痕樹脂配件 單體

型式

4 吸盤橡膠材質

K M KE

PEEK POM 導電

PEEK
VP10BQ 4 -AT
VP15BQ 4 -AT
VP20BQ 4 -AT
VP25BQ 4 -AT
VP30BQ 4 -AT

多層蛇腹型 (W)
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S YS2 YS4 U F NE G HN EP -S3
丁腈
橡膠

矽膠
極軟矽膠

聚氨酯 氟橡膠
導電 NBR

( 低電阻型 )
符合食品衛
生法 NBR HNBR EPDM -S3

規格硬度 20° 硬度 40°
VP10W 4 5 -M4 8 (*3) (*3) M4
VP20W 4 5 -M6 8

M6VP30W 4 5 -M6 8

VP40W 4 5 -M6 8

VP50W 4 5 -M6 8

多層蛇腹型 (W) 
表面處理

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-DL -ER -FG
防止
沾黏

減少吸
附痕跡

氟素塗層

ø6
ø8

ø10
ø20
ø30
ø40
ø50

對應材質 S,F N,NE S YS2,YS4

多層蛇腹型 (W) 
氟素塗層表面處理

型式

4 吸盤材質 8
吸盤
連接
代號

YS2 YS4 -S3
極軟矽膠 (*3) -S3

規格硬度 20° 硬度 40°
VP10W 4 -FG M4 (*1)

附螺絲套組
VP10W 4 -FG-M4 8 M4



吸盤單體 包裝袋用 /金屬檢測用 /薄物用

真空吸盤 - 橡膠單體 / 附螺絲套組

薄物用 (P) 
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S U F FS NE
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠 氟矽膠
導電 NBR

( 低電阻型 )
VP8P 4 5

T8VP10P 4 5

VP15P 4 5

VP20P 4 5

包裝袋用 (PB) 
3 層 / 唇硬度 20°唇硬度 20°
僅吸盤橡膠

型式
吸盤

連接代號

VP20PBS23 5
PB8VP25PBS23 5

VP30PBS23 5

PB15VP40PBS23 5

VP50PBS23 5

包裝袋用 (PB)
防止吸入配件 防止吸入配件 
球面型球面型

型式 吸盤直徑

VP20PB-FS ø20
VP25PB-FS ø25
VP30PB-FS ø30
VP40PB-FS ø40
VP50PB-FS ø50

包裝袋用 (PB)
防止吸入配件防止吸入配件
球面型 附不銹鋼網球面型 附不銹鋼網

型式 吸盤直徑

VP20PB-MS ø20
VP25PB-MS ø25
VP30PB-MS ø30
VP40PB-MS ø40
VP50PB-MS ø50

包裝袋用 (PB)
防止吸入配件 防止吸入配件 
平面型平面型

型式 吸盤直徑

VP20PB-FF ø20
VP25PB-FF ø25
VP30PB-FF ø30
VP40PB-FF ø40
VP50PB-FF ø50

包裝袋用 (PB)
防止吸入配件防止吸入配件
平面型 附不銹鋼網平面型 附不銹鋼網

型式 吸盤直徑

VP20PB-MF ø20
VP25PB-MF ø25
VP30PB-MF ø30
VP40PB-MF ø40
VP50PB-MF ø50

包裝袋用 (PB) 
5 層 / 唇硬度 20°唇硬度 20°
僅吸盤橡膠

型式
吸盤

連接代號

VP20PBS25 5
PB8VP25PBS25 5

VP30PBS25 5

PB15VP40PBS25 5

VP50PBS25 5

包裝袋用 (PB) 
3 層 / 唇硬度 40°唇硬度 40°
僅吸盤橡膠

型式
吸盤

連接代號

VP20PBS43 5
PB8VP25PBS43 5

VP30PBS43 5

PB15VP40PBS43 5

VP50PBS43 5

包裝袋用 (PB)
5 層 / 唇硬度 40°唇硬度 40°
僅吸盤橡膠

型式
吸盤

連接代號

VP20PBS45 5
PB8VP25PBS45 5

VP30PBS45 5

PB15VP40PBS45 5

VP50PBS45 5

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的固定座，請參 7-18 頁。

薄物用 (P)
表面處理

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-DL -ER -FG
防止
沾黏

減少吸
附痕跡

氟素
塗層

ø8
ø10
ø15
ø20

對應材質 S,F N,NE S

包裝袋用 (PB) 
表面處理

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-FG
氟素塗層

3 層 5 層

ø20
ø30
ø40
ø50

球面型

平面型

包裝袋用吸盤

防止吸入配件

安裝防止吸入配件

金屬檢測機用 (BE) 有凸點 
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質

吸盤
連接
代號

MSF3 MSF5 MSS3 MSS5
金屬檢測矽膠

鐵粉 SUS 粉
硬度 30° 50° 30° 50°

VP10BE 4
M4 (*)VP15BE 4

VP20BE 4 M6 (*)

金屬檢測機用 (BD) 無凸點 
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質

吸盤
連接
代號

MSF3 MSF5 MSS3 MSS5
金屬檢測矽膠

鐵粉 SUS 粉
硬度 30° 50° 30° 50°

VP10BD 4
M4 (*)VP15BD 4

VP20BD 4 M6 (*)

金屬檢測機用 (BE) 有凸點
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8

吸盤
連接
代號

MSF3 MSF5 MSS3 MSS5 -S3
金屬檢測矽膠

-S3
規格

鐵粉 SUS 粉
硬度 30° 50° 30° 50°

VP10BE 4 -M4 8
M4VP15BE 4 -M4 8

VP20BE 4 -M6 8 M6

金屬檢測機用 (BD) 無凸點  
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8

吸盤
連接
代號

MSF3 MSF5 MSS3 MSS5 -S3
金屬檢測矽膠

-S3
規格

鐵粉 SUS 粉
硬度 30° 50° 30° 50°

VP10BD 4 -M4 8
M4VP15BD 4 -M4 8

VP20BD 4 -M6 8 M6

* 安裝到固定座上時需要吸盤螺絲。如果沒有吸盤螺絲，請從 " 附螺絲套組 "
中進行選擇。

真空吸盤

單位 : mm



吸盤單體 扁平型 /無痕型 /海綿型

真空吸盤 - 橡膠單體 / 附螺絲套組

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( M4 、 M6  等 )" 的固定座，請參 7-18 頁。

海綿型 (S)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

C S
氯丁
二烯

矽膠

VP10S 4

M6 (*1)

VP15S 4

VP20S 4

VP25S 4

VP30S 4

VP35S 4

VP50S 4

VP70S 4
M10 (*1)VP100S 4

海綿型 (S)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

C S -S3
氯丁
二烯

矽膠
-S3
規格

VP10S 4 -M6 8

M6

VP15S 4 -M6 8

VP20S 4 -M6 8

VP25S 4 -M6 8

VP30S 4 -M6 8

VP35S 4 -M6 8

VP50S 4 -M6 8

VP70S 4 -M10 8 (*2) M10VP100S 4 -M10 8 (*2)

*1. 安裝到固定座上時需要吸盤螺絲。如果沒有吸盤螺絲，請從 " 附螺絲套組 " 中進行選擇。
*2. 對於海綿型吸盤直徑 ø70、ø100mm 螺絲套組，標準品的規格與 -S3 規格相同。

扁平型 (F)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

VP10F 4 5
M4 (*1)VP15F 4 5

VP20F 4 5

M6 (*1)VP25F 4 5

VP30F 4 5

扁平吸入流量增大型 (FH)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S F SE NE
丁腈
橡膠

矽膠 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

VP10FH 4 5
M4 (*1)VP15FH 4 5

VP20FH 4 5

M6 (*1)VP25FH 4 5

VP30FH 4 5

無痕型 (Q)
僅吸盤樹脂

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

K M KE

PEEK POM 導電

PEEK
VP10Q 4 M4 (*)
VP20Q 4

M6 (*)VP30Q 4

無痕型 (Q)
搭配偏擺復歸固定座

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

K M KE -S3

PEEK POM 導電

PEEK
-S3
規格

VP10Q 4 -M4 8 M4
VP20Q 4 -M6 8

M6VP30Q 4 -M6 8

扁平型 (F)
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE -S3
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

-S3
規格

VP10F 4 5 -M4 8
M4VP15F 4 5 -M4 8

VP20F 4 5 -M6 8

M6VP25F 4 5 -M6 8

VP30F 4 5 -M6 8

扁平吸入流量增大型 (FH)
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S F SE NE -S3
丁腈
橡膠

矽膠 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 )

-S3
規格

VP10FH 4 5 -M4 8
M4VP15FH 4 5 -M4 8

VP20FH 4 5 -M6 8

M6VP25FH 4 5 -M6 8

VP30FH 4 5 -M6 8

* 安裝時需要搭配偏擺復歸固定座，請從附偏擺復歸固定座的套組中進行選擇。

扁平型 (F) / 吸入流量增大型 (FH) 
表面處理

吸盤
直徑
(mm)

5 表面處理

-DL -ER -FG
防止
沾黏

減少吸
附痕跡

氟素
塗層

ø10
ø15
ø20
ø25
ø30

對應材質 S,F,SE N,NE S,SE



吸盤單體 橢圓型

真空吸盤 - 橡膠單體 / 附螺絲套組

可以連接具有相同 " 吸盤連接代號 ( E10 、 E20  等 )" 的固定座，請參 7-18 頁。

橢圓型 (E)
僅吸盤橡膠

型式

4 吸盤橡膠材質
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE HN EP
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 ) HNBR EPDM

VP2×4E 4 5

E10

M6 (*)

VP3.5×7E 4 5

VP4×10E 4 5

VP4×20E 4 5
E20VP4×30E 4 5

VP5×10E 4 5 E10
VP5×20E 4 5

E20VP5×30E 4 5

VP6×10E 4 5 E10
VP6×20E 4 5

E20VP6×30E 4 5

VP8×20E 4 5

VP8×30E 4 5

橢圓型 (E)
吸盤附螺絲套組

型式

4 吸盤橡膠材質 8
吸盤
連接
代號

N S U F SE NE HN EP -S3
丁腈
橡膠

矽膠 聚氨酯 氟橡膠
導電
矽膠

導電 NBR
( 低電阻型 ) HNBR EPDM -S3

規格

VP2×4E 4 5 -M6 8

M6 

VP3.5×7E 4 5 -M6 8

VP4×10E 4 5 -M6 8

VP4×20E 4 5 -M6 8

VP4×30E 4 5 -M6 8

VP5×10E 4 5 -M6 8

VP5×20E 4 5 -M6 8

VP5×30E 4 5 -M6 8

VP6×10E 4 5 -M6 8

VP6×20E 4 5 -M6 8

VP6×30E 4 5 -M6 8

VP8×20E 4 5 -M6 8

VP8×30E 4 5 -M6 8

* 安裝到固定座上時需要吸盤螺絲，請從 " 附螺絲套組 " 中進行選擇。

橢圓型 (E)
表面處理

吸盤
尺寸
(mm)

5 表面處理

-DL -ER -FG
防止
沾黏

減少吸
附痕跡

氟素
塗層

2×4
3.5×7
4×10
4×20
4×30
5×10
5×20
5×30
6×10
6×20
6×30
8×20
8×30

對應材質 S,F,SE N,NE S,SE


