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VÁLVULA MECÁNICA

ACT / EPA serie

Especificación

Modelo Tipo de Tamaño 
del puerto

Nº de puerto / 
Posición Medio Rango de presión 

de funcionamiento
Temperatura 

ambiente Peso

ACT-401-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 380 g
ACT-401-03 Tipo retorno por muelle Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 363 g
ACT-401-02-3A Tipo de retorno automático (Centro cerrado) Rc1/4 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 385 g
ACT-401-03-3A Tipo de retorno automático (Centro cerrado) Rc3/8 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 368 g
ACT-401-02-3A1 Retorno automático (Centro de escape) Rc1/4 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 385 g
ACT-401-03-3A1 Retorno automático (Centro de escape) Rc3/8 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 368 g
ACT-402-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 357 g
ACT-402-03 Tipo retorno por muelle Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 340 g
ACT-403-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 587 g
ACT-403-03 Tipo retorno por muelle Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 570 g
ACT-405-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 370 g
ACT-405-03 Tipo retorno por muelle Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 353 g
ACT-406-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 352 g
ACT-406-03 Tipo retorno por muelle Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 334 g
ACT-407-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 628 g
ACT-407-03 Tipo retorno por muelle Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 606 g
ACT-410-02 Tipo retorno manual Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 346 g
ACT-410-03 Tipo retorno manual Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 330 g
ACT-410-02-3 Tipo retorno manual (Centro cerrado) Rc1/4 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 346 g
ACT-410-03-3 Tipo retorno manual (Centro cerrado) Rc3/8 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 330 g
ACT-410-02-31 Retorno manual (Centro a escape) Rc1/4 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 346 g
ACT-410-03-31 Retorno manual (Centro a escape) Rc3/8 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 330 g
ACT-411-02 Tipo retorno manual Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 346 g
ACT-411-03 Tipo retorno manual Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 330 g
ACT-411-02-3 Tipo retorno manual Rc1/4 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 620 g
ACT-411-03-3 Tipo retorno manual Rc3/8 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 603 g
ACT-411-02-3A Tipo de retorno automático (Centro cerrado) Rc1/4 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 658 g
ACT-411-03-3A Tipo de retorno automático (Centro cerrado) Rc3/8 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 640 g
ACT-411-02-3A1 Retorno automático (Centro de escape) Rc1/4 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 658 g
ACT-411-03-3A1 Retorno automático (Centro de escape) Rc3/8 5/3 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 640 g
ACT-412-02 Tipo retorno manual Rc1/4 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 342 g
ACT-412-03 Tipo retorno manual Rc3/8 5/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 325 g
ACT-301-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 318 g
ACT-302-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 296 g
ACT-303-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 520 g
ACT-305-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 305 g
ACT-306-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 288 g
ACT-307-02 Tipo retorno por muelle Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 564 g
ACT-310-02 Tipo retorno manual Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 282 g
ACT-311-02 Tipo retorno manual Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 555 g
ACT-312-02 Tipo retorno manual Rc1/4 3/2 Aire 0~0.9 MPa -0~+60°C 270 g

Modelo Núm. de 
puerto

Tamaño del 
puerto Medio Rango de presión 

de funcionamiento Temperatura ambiente Peso

EPA-100 / 100A 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 43 g / 68 g
EPA-101 / 101A 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 70 g / 68 g
EPA-102 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 104 g
EPA-103 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 67 g
EPA-104 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 71 g
EPA-105 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 68 g
EPA-105L 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 104 g
EPA-106 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 61 g
EPA-107 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 54 g
EPA-108* 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 100 g
EPA-109 3 Rc1/8 Aire 0~0.9 MPa -5~+60°C (Sin congelación) 108 g
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Electroválvula
Válvula de proceso

Unidad de aire
Presostato

Equipos auxiliares
Válvula piloto y m

ecánica

VÁLVULA MECÁNICA
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VÁLVULA MECÁNICA

ACT serie
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Electroválvula
Válvula de proceso

Unidad de aire
Presostato

Equipos auxiliares
Válvula piloto y m

ecánica

VÁLVULA MECÁNICA

ACT serie
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VÁLVULA MECÁNICA

ACT serie

ACT-310-02 ACT-311-02 ACT-312-02

Válvula manual Válvula de pedal Válvula tirador

6.
5

6.
5

6.
5

6.
5

6.
5

6.
5

3-ø6.6 pasante
3-ø6.6 pasante 3-ø6.6 pasante

25 49

79
.6

25

25 25

25

35

79

22.5 22.5

22.5

100.5 178.7

127

94

25
25

25

35 35

22.5
22.5

22.5

ø25

ø3
9

3-Rc1/4

3-Rc1/4

3-Rc1/4

45 60

88
.5

37

45 45

25

M22×1.0

ACT-310 ACT-311 ACT-312


	1_Especificación
	2_Dimensiones
	3_Dimensiones
	4_Dimensiones
	5_Dimensiones

