
MVHA-31* serie

Especificación

Modelo MVHA-31V MVHA-31P
Diámetro interior 6A

Tamaño del puerto 1/8

Núm. de puerto 3

Núm. de posición 2

Medio Aire
Rango de presión 
de funcionamiento 0~0.9 MPa

Sección efectiva 4.5 mm2

Temperatura ambiente -5~+60°C (Sin congelación)

Peso 53 g 50 g

M12×0.8 M12×0.8
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Ejemplo de pedido

V: Interruptor V
P: PulsadorMODELO 3: 3 vías 

(3 puertos)

MVHA ─ 31V ─ G

TIPO DE ROSCA 
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

VÁLVULA MANUAL

MVHA-31V MVHA-31P


	1_Especificación

