MVHA-41% serie

VALVULA MANUAL

Ejemplo de pedido
MVHA — 41V -G

mindman

Especificacion
Modelo MVHA-41V MVHA-41P MVHA-41PP
Diametro interior 6A
Tamario del puerto 1/8
Nam. de puerto 5
Num. de posicion 2
Medio Aire
de fontionamento 0~0.9 MPa
Seccion efectiva 5.5 mm?
Temperatura ambiente -5~+60°C (Sin congelacion)
Peso 64 g 58 ¢ 769
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4: 4 vias V: Interruptor V TIPO DE ROSCA
MODELO (5 puertos) P: Pulsador En blanco: Rosca Rc
PP: Pulsador G: Rosca G
doble NPT: Rosca NPT
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MVHA-41%* pimensiones V

VALVULA MANUAL mindman
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